
BBP12
IMPRIMANTE

 Identification électrique,
 télécom et datacom



2

Imprimante d’étiquettes BBP12

Options d’étiquetage polyvalentes

Etiquettes de circuits 
imprimés

Etiquettes de suivi 
des actifs

Communica-
tions voix et 

données

Etiquettes et 
manchons pour 
marquage de fils

Etiquettes à usage 
général

...Et plus encore !

Brady lance la nouvelle imprimante BBP12, une imprimante de bureau d’entrée de gamme pour l’identification de 
câbles, fils, composants, produits et échantillons de laboratoire, possédant un excellent rapport qualité/prix. La 
BBP12 compacte imprime à une vitesse élevée de 101,6 mm/seconde et est compatible avec une vaste gamme
d’étiquettes d’identification Brady spécialisées et très durables.

Bien que l’imprimante BBP12 utilise principalement des 
matériaux montés sur un mandrin de 25,40 mm pour 
l’impression de volumes faibles à moyens, un dérouleur est 
disponible si l’impression de volumes importants s’avère 
nécessaire. 

Matériaux montés sur de petits mandrins de 25,40 mm 
spécialement conçus pour l’imprimante BBP12.
Dérouleur inclus pour les rouleaux à mandrin de 76 mm en 
gros conditionnement pour les volumes plus importants.

Design simple et efficace
• Taille compacte, adaptée à tous les bureaux
• Connectivité Ethernet de série, vous permettant de travailler en réseau
• Connexion d’un clavier via USB 2.0 pour un fonctionnement en mode autonome
• Ecran couleur LCD et interface logicielle intuitive faciles à utiliser, aucune formation approfondie requise
• Menu de calibrage simple avec impression aisée
• Meilleur rapport qualité/prix du marché pour l’impression de faibles volumes
• Livraison avec un dérouleur externe gratuit pour imprimer de plus grands rouleaux d’étiquettes

Performances
• Impression d’une vaste gamme d’étiquettes d’identification d’une largeur allant de 10 à 112 mm
• Qualité d’impression standard de 300 dpi, permettant le positionnement précis des images et des codes à 

barres sur de petites étiquettes
• Impression jusqu’à 101,6 mm/s grâce à son puissant processeur de 32 bits et sa mémoire étendue
• Prise en charge des langages de programmation Zebra® et Eltron®

• Impression de l’heure et de la date sur vos étiquettes avec la fonction d’horloge en temps réel

Scannez ou cliquez sur le code QR

http://www.bradyeurope.com/BBP12
http://www.bradyeurope.com/BBP12
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Numéro 
d’article

Référence Description

361061 BBP12/BBP11-C Massicot

361064 BBP12/BBP11-PLnPR Cellule de prédécollement

361065 BBP12/BBP11-U Support de consommable externe (dérouleur) 
pour l’imprimante BBP12/BBP11

622201 Blank Ribbon Core - 
12.70 mm diam

BBP12/BBP11 Core ruban vierge

Numéro 
d’article

Référence Description

198588 BBP12-DATA Kit-EU
Imprimante BBP12 300 dpi - Kit Datacom - EU + suite 
BWS

198589 BBP12-DATA Kit-UK
Imprimante BBP12 300 dpi - Kit Datacom - UK + suite 
BWS

198590 BBP12-DATA Kit-US
Imprimante BBP12 300 dpi - Kit Datacom - US + suite 
BWS

198591 BBP12-ELEC Kit-EU
Imprimante BBP12 300 dpi - Kit Electricité - EU + 
suite BWS

198592 BBP12-ELEC Kit-UK
Imprimante BBP12 300 dpi - Kit Electricité - UK + 
suite BWS

198593 BBP12-ELEC Kit-US
Imprimante BBP12 300 dpi - Kit Electricité - US + 
suite BWS

322908 BBP12-EU-U-C-BWS
Imprimante BBP12 300 dpi - EU avec massicot, 
dérouleur et suite Brady Workstation

195966 BBP12-EU-U-CUTTER
Imprimante BBP12 300 dpi - EU avec massicot et 
dérouleur

195566 BBP12-EU-UNWINDER Imprimante BBP12 300 dpi - EU avec dérouleur

198596 BBP12-LAB Kit-EU
Imprimante BBP12 300 dpi - Kit Laboratoire - EU + 
suite BWS

198597 BBP12-LAB Kit-UK
Imprimante BBP12 300 dpi - Kit Laboratoire - UK + 
suite BWS

198598 BBP12-LAB Kit-US
Imprimante BBP12 300 dpi - Kit Laboratoire - US + 
suite BWS

302670 BBP12-SPS-EU
Imprimante BBP12 300 dpi - EU avec dérouleur, lecteur 
de codes-barres et suite Scan et impression de Brady 
Workstation

302671 BBP12-SPS-UK
Imprimante BBP12 300 dpi - UK avec dérouleur, 
lecteur de codes-barres et suite Scan et impression de 
Brady Workstation

322906 BBP12-UK-U-BWS
Imprimante BBP12 300 dpi - UK avec dérouleur et 
suite Brady Workstation

322909 BBP12-UK-U-C-BWS
Imprimante BBP12 300 dpi - UK avec massicot, 
dérouleur et suite Brady Workstation

195967 BBP12-UK-U-CUTTER
Imprimante BBP12 300 dpi - UK avec massicot et 
dérouleur

195567 BBP12-UK-UNWINDER Imprimante BBP12 300 dpi - UK avec dérouleur

322907 BBP12-US-U-BWS
Imprimante BBP12 300 dpi - US avec dérouleur et 
suite Brady Workstation

322910 BBP12-US-U-C-BWS
Imprimante BBP12 300 dpi - US avec massicot, 
dérouleur et suite Brady Workstation

195968 BBP12-US-U-CUTTER
Imprimante BBP12 300 dpi - US avec massicot et 
dérouleur

195568 BBP12-US-UNWINDER Imprimante BBP12 300 dpi - US avec dérouleur

Références de l’imprimante BBP12

Accessoires

Spécifications de l’imprimante
L’imprimante BBP12 de Brady est une imprimante de bureau à transfert thermique 
d’entrée de gamme, compacte, fiable et économique. Elle est idéale pour les clients 
ayant besoin d’imprimer de faibles volumes sur de nombreux consommables 
différents pour les marchés de l’électricité, des télécom/datacom, des laboratoires 
et de l’électronique spécialisée.  Celle-ci vous permet d’imprimer des étiquettes, des 
rubans, des marqueurs de câble, des manchons et bien plus encore. Cette imprimante 
est fournie avec la suite logicielle gratuite Conception de base de Brady Workstation, 
vous permettant de commencer immédiatement à concevoir des étiquettes 
professionnelles.

Applications

Suivi des biens
Étiquetage à codes-barres
Étiquetage en laboratoire
Étiquetage de fils et câbles

Cadence d’utilisation 8 h/j, 5 j/7
Nb d’étiquettes max. par 
jour 1000

Compatibilité logiciel Brady Workstation
Pilote Windows pour logiciel tiers

Capacité de couleur Monochrome

Options de connectivité
Ethernet
En Série
USB

Massicot Non

Options d’impression
Cotons-tiges de nettoyage, Massicot (option installée 
en usine), Support de consommable externe, Cellule 
de prédécollement, Clavier universel

Mémoire interne Flash 128 Mo, SDRAM 64 Mo, carte mémoire SD 
Flash jusqu’à 32 Go

Largeur max. d’impression 
(mm) 105,41

Impression en mode auto-
nome (sans connexion PC) Périphérique

Vitesse d’impression (mm/s) 101,60
Mode d’impression Transfert thermique

Matériaux supportés

Papier Thermique Direct, Polyester FreezerBondz™, 
Polyoléfine thermorétractable, Polyester métallisé, 
Polyester métallisé laminage en polyester transparent, 
Tissu nylon, Papier, Polyester, Polyester avec laminage 
en polyester transparent, Polyimide, Polyoléfine, 
Polypropylène, Polyfluorure de vinyle, Papier reposi-
tionnable, Polyester auto-protégé, Vinyle auto-protégé, 
Polyester StainerBondz™, Vinyle métallisé inviolable, 
Vinyle inviolable, Vinyle, Tissu vinyle, Polyester/Papier 
détecteur d’eau

Code à barres

China Post, Codabar, Code 11, Code 128A, Code 
128B, Code 128C, Code 128UCC, Code 39, Code 39 
avec chiffre de contrôle, Code 49, Code 93, Deutsche 
Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, EAN-13, 
EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Stacked Omnidi-
rectional, GS1-128, Interleaved 2 de 5, Code 2/5 avec 
chiffre de contrôle, ITF-14, MSI, MSI avec chiffre de 
contrôle, PLANET, Plessey, POSTNET, Telepen, UPC-A, 
UPC-E

Approbations/conformité UL, cUL, CE, RoHS, EAC
Dimensions 202,95 mm (l) x 190,50 mm (H) x 259,33 mm (P)
Poids (kg) 2,3

Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la 
télécharger. Workstation.BradyID.com/Free

Identifiez rapidement vos produits et fils à l’aide d’étiquettes de texte ou 
illustrées personnalisées, en utilisant des données sérialisées ou importées. 
Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Identifiez facilement n’importe quel échantillon avec les applications de 
conception d’étiquettes pour échantillons de laboratoire les plus recherchées 
dans notre suite laboratoire de Brady Workstation. 
Workstation.BradyID.com/lab
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Afrique du Sud
+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Allemagne, Autriche & Suisse
+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Belgique et Luxembourg
+32 (0) 52 45 78 11
benelux@bradycorp.com

Danemark
+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Espagne & Portugal
+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

France
+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Hongrie
+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

Italie
+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Norvège
+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Pays-Bas
+31 (0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

Qatar, Arabie Saoudite & EAU
+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Pologne
+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

République tchèque
+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Royaume-Uni & Irlande
+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

Slovaquie
+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

Suède, Finlande, Estonie, Lettonie, 
Lituanie
+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

Turquie
+90 212 264 02 20 / 264 02 21
turkey@bradycorp.com

Notre mission : identifier et protéger les 
personnes, produits et lieux

Votre partenaireAfin de minimiser notre impact sur l’environnement, 
Brady limite le nombre de réimpressions. 

Les versions à jour sont toujours disponibles pour 
téléchargement sur bradyeurope.com/downloads.

Chercher: EUR-X-XXX-XX

barcode goes here if needed
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Votre partenaireAfin de minimiser notre impact sur 
l’environnement, Brady limite le nombre de 
réimpressions. 

Les versions à jour sont toujours disponibles pour 
téléchargement sur bradyeurope.com/downloads.

Chercher: EUR-M-177-FR




