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Upphovsratt och varumarken

Ansvarsfriskrivning

Den har handboken tillhér Brady Worldwide, Inc. (hddanefter "Brady”), och kan revideras ibland
utan meddelande. Brady fransager sig alla 6verenskommelser att férse dig med sadana eventuella
revisioner.

Denna handbok ar upphovsrattsskyddad med samtliga rattigheter forbehallna. Ingen del av denna
handbok far kopieras eller aterges pa nagot satt utan féregaende skriftligt medgivande fran Brady.

Aven da alla ndédvandiga atgarder har vidtagits i forberedandet av detta dokument, ansvarar Brady

ej infér ndgon annan part avseende eventuell forlust eller skada pa grund av fel, utelamnanden eller
pastaenden till foljd av vardsloshet, tillfallighet eller andra orsaker. Vidare ansvarar Brady ej for nagra
skador till f6ljd av tillampningen eller anvandningen av nagon produkt eller nagot system beskrivet
hari; ej heller fér oférutsedda skador eller skador till f6ljd av anvandningen av detta dokument. Brady
fransager sig alla garantier avseende saljbarhet eller lamplighet for sarskilt andamal.

Brady forbehaller sig ratten att utan foregaende meddelande genomféra andringar pa alla produkter
eller system som beskrivs hari for att forbattra tillforlitligheten, funktionen eller konstruktionen.

Varumarken

M511 ar ett varumarke som tillhér Brady Worldwide, Inc.

Microsoft, Windows, Excel, Access och SQL Server ar registrerade varumarken som tillhér
Microsoft Corporation.

Alla markes- eller produktnamn som hanvisas till i den har handboken ar varumarken (™) eller
registrerade varumarken (®) som tillhér sina respektive féretag eller organisationer.

© 2023 Brady Worldwide, Inc. Med ensamratt.
Y5115727
Revision B

Brady Worldwide, Inc.

6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223
bradyid.com
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www.bradycorp.com

Garanti fran Brady

Vara produkter séljs pa villkor att kbparen sjalv utprovar dem under faktiska anvandningsforhallanden
och sjalv avgoér deras anvandbarhet for képarens avsedda andamal. Brady garanterar att vara
produkter &r felfria avseende material och utférande, men begransar vart ansvar enligt denna garanti
till ersattning av produkten som pa ett tillfredsstallande satt for Brady har pavisats vara defekt da Brady
salde den. Denna garanti galler inte personer som erhéaller produkten i andra hand fran képaren.

DENNA GARANTI GALLER | STALLET FOR ALLA OVRIGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFORSTADDA INKLUSIVE, MEN INTE BEGRANSAT TILL, ALLA UNDERFORSTADDA
GARANTIER AVSEENDE SALJBARHET ELLER LAMPLIGHET FOR ETT VISST ANDAMAL,

SAMT ALLA OVRIGA SKYLDIGHETER ELLER ANSVAR FOR BRADYS DEL. UNDER INGA
FORHALLANDEN KAN BRADY HALLAS ANSVARIGT FOR EVENTUELLA FORLUSTER, SKADOR,
KOSTNADER ELLER FOLJDSKADOR AV NAGOT SLAG SOM UPPSTAR | SAMBAND MED
ANVANDNINGEN, ELLER OFORMAGAN ATT ANVANDA, BRADYS PRODUKTER.

Sakerhet och miljo

Las och forsta den har handboken innan du anvander M511-skrivaren for forsta gangen.
Den har handboken beskriver alla huvudfunktionerna i skrivaren M511.

Forsiktighetsatgarder

Innan du anvander skrivaren M511, notera féljande forsiktighetsatgarder:

» Las alla instruktioner noggrant innan du anvander skrivaren och innan du utfér ndgon procedur.
* Placera inte enheten pa en ostabil yta eller ett ostabilt stall.

+ Placera inte ndgot ovanpa enheten.

+ Hall ovansidan fri fran hinder.

» Anvand alltid skrivaren i ett valventilerat omrade. Blockera inte skaror och éppningen pa enheten,
som tillhandahalls for ventilation.

* Anvand endast den stromkalla som indikeras pa markningsetiketten.
* Anvand endast den natsladd som medfdljer enheten.

+  Satt inte nagot pa natsladden.

» Utrustningen ar inte avsedd att anvandas av barn.
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Tekniskt stod och registrering

Kontaktinformation

For reparation eller teknisk hjalp, hitta ditt regionala Brady Tech Support-kontor genom att ga till:

USA: bradyid.com/techsupport

Kanada: bradycanada.ca/contact-us

Mexiko: bradyid.com.mx/es-mx/contacto

Latinamerika: bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico

Europa: bradyeurope.com/services

Australien: bradyid.com.au/technical-support

Asien/Stillahavsomradet: brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Registreringsinformation

Registrera din skrivare genom att g4 till:

bradycorp.com/register

Reparera och returnera

Om du av nagon anledning behover skicka tillbaka skrivaren for reparation, kontakta Bradys tekniska
support for reparations- och utbytesinformation.

Dokumentkonventioner

Nar du anvander det har dokumentet ar det viktigt att du forstar de konventioner som genomgaende
anvands i handboken.

Alla anvandaratgarder indikeras med fetstilt text.
Referenser till menyer, fonster, knappar och skarmar indikeras med Kursiv text.
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1 Inledning

Anvand mobilappen Brady Express Labels eller programvaran Brady Workstation for att designa
etiketter och skriva ut med etikettskrivaren M511. Skrivaren M511 inkluderar féljande funktioner:

Klarar ett fall pa 1,8 m (6 fot)

Krosstalighet upp till 113,4 kg (250 Ibs)

Stottalighet i militérklass

Anvander M50-seriens blackpatroner

Automatisk etikettklippfunktion

Anslut upp till fem anvandare samtidigt med Bluetooth® Low Energy 5.0
Kompakt och Iatt med en vikt pa 1,06 kg (2,3 pund)

Skriver ut 1 000 etiketter per dag

Internt litiumjonbatteri

Kopplare fran USB-C till USB-A

Systemspecifikationer

M511-skrivaren har foljande specifikationer:

Vikt pa 1,26 kg (2,77 pund) (med etikettpatron)
Termotransferskrivarmekanism 300 dpi

Utskriftsbredd: 25,4-36,6 mm (1-1,44 tum)

Utskriftslangd for etiketter: Max 990,6 mm (39 tum)
Kantbredd: Max 46 mm (1,8 tum)

Etikettbredder fran 6,0 mm (0,235 tum) till 38,1 mm (1,5 tum)
Minsta etiketth6jd: 5,99 mm (0,236 tum)

Skriver ut upp till 300 etiketter per batteriladdning
Utskriftshastighet: upp till 33 mm/sek (1,33 tum/sek)

Internt litiumjonbatteri, 2450 mAh
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Inledning
Systemspecifikationer

Fysiska och miljéegenskaper

M511-skrivaren har foljande fysiska och miljdegenskaper:

Fysiska Engelska Metriska
mattenheter mattenheter
Matt 6,4 tum L x 6 tum B x 163 x 151 x 92 mm
3,6 tum H.
Vikt (med etikettmaterial och fargband) 2,77 pund 1,26 kg
Observera: Tabellen nedan avser enbart M511-skrivaren. Férbrukningsmaterielatgangen
kan variera.
Miljo Drift Forvaring
Temperatur (skrivare) 4 °Ctill 43 °C -18 °C till 43 °C
Observera: Vi rekommenderar (40 “F till 110 °F) (0°FHill 110 °F)
att skrivaren inte utsatts Natadaptern far ha
for direkt solljus under en maiqmal teTperatur
langre tidsperioder. pa 40 °C (104 °F).
Relativ luftfuktighet (skrivare) 20 till 90 % 10 till 90 %
(ickekondenserande) (ickekondenserande)

Rackvidd for Bluetooth

M511-skrivaren ska vara inom 19,8 m (65 fot) fran enheten for att ta upp Bluetooth-signalen.
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2 Installning

Vad som finns i ladan

Foljande komponenter ingar i M511
standardpaket:

+  Mb511-skrivare med internt batteri.
(Batteri ar inte tillgéngligt. Kontakta
Bradys tekniska support for service.)

+ Natadapter med USB-C-kabel

+  Kopplare fran USB-C till USB-A

*  Blackpatron MC-1500-595-WT-BK
*  Snabbstartshandledning

»  Broschyren Brady Workstations
Grundldggande design App-svit
inklusive nedladdningsanvisningar

* USB-enhet med anvandarhandbok,
snabbstartguide och drivrutin

Asien/Stillahavsomradet, Australien
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Instéllning
Vad som finns i ladan

Spara forpackningsmaterialet

Spara férpackningsmaterialet runt din M511 ifall du maste skicka tillbaka skrivaren och tillbehéren
till leverantdren.

statliga, kommunala och internationella fraktbestammelser

FORSIKTIGT! Om skrivaren ska transporteras, fraga transportéren betraffande
A betraffande litiumjonbatteriet inuti skrivaren.

Registrering

Registrera skrivaren online pa www.bradycorp.com/register for gratis produktstdd och uppdateringar!
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Skrivarkomponenter

Utomhus

Instéllning
Skrivarkomponenter

10 9
1 |Lucka 6 |Felindikator
2 | Etikettutgang 7 |Batteriindikator
3 | Utmatningsknapp 8 |Bluetooth-indikator
4 |usb-port 9 |Knappen Skar
5 |Fingerflik for dorr 10 | Strombrytare
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Instéllning
Skrivarkomponenter
Insida
1
Lucka
Patronfack med patron
Lasspak
M511 Anvandarhandbok 6



Strom och batteri

Instéllning
Strém och batteri

M511-skrivaren forses med strém genom ett internt litiumjonbatteri eller via natadapter eller

USB-stromadapter.

las nedanstaende.

T VARNING! For att forhindra risk for brand, elchock, explosion eller skada,

Utsatt inte skrivaren for temperaturer éver 43 °C (110 °F).

Forsok inte demontera, skada eller byta ut komponenter
i skrivaren.

Skrivaren far inte forbrannas. Hall skrivaren borta
fran varmekallor.

Hall skrivaren borta fran vatten.
Placera aldrig féremal ovanpa skrivaren.
Forvara skrivaren pa en sval och torr plats.

Skrivaren maste atervinnas eller kasseras pa ratt satt
i enlighet med statliga och kommunala bestammelser.

FORSIKTIGT! Batteriet som anvands i denna enhet kan utgéra en risk for
brand eller kemiska brannskador om det hanteras felaktigt. Far
inte demonteras, upphettas éver 43 °C (110 °F) eller férbrannas.

for barn. Far inte demonteras och far inte kastas i eld.

i FORSIKTIGT! Kassera férbrukade batterier omedelbart. Férvaras oatkomligt

Natadapter

Skrivaren kan drivas och laddas med en natadapter eller genom att anslutas till en USB-port pa

en barbar dator eller i ett fordon. Nar

adaptern ar ansluten laddar den aven upp batteriet.

Observera: Anvand natadaptern fér USB till vagguttag som medféljde skrivaren for bast resultat.
Den har adaptern ger minst 15 W. Skrivaren kommer att ta langre tid att laddas med

en adapter som ger

mindre dn 15 W. Generellt sett ger laddning fran en USB-A-port

mindre &n 15 W och det ger alltsa inte lika effektiv laddning.

Anvand natadaptern for att koppla in

skrivaren i ett vagguttag for snabbare laddning.

Katalognummer Omrade

M511-AC

Nordamerika

M511-EU-UK-US-AC

Europa, Mellanéstern, Afrika

M511-APAC-AC

Asien/Stillahavsomradet

M511-CHINA-AC

Kina
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Instéllning
Strom och batteri

Nordamerika Europa, Asien/Stillahavs- Kina
Mellanostern, omradet,
Afrika Australien
1 | USB-C-kabel USB-C-kabel USB-C-kabel USB-C-kabel
2 |USB-C ill USB-C till USB-C till USB-C till
USB-A-koppling USB-A-koppling USB-A-koppling USB-A-koppling
3 | Natadapter for Natadapter for Natadapter for Natadapter for
vagguttag med typ vagguttag med typ vagguttag med typ vagguttag med typ
A-kontakt A-kontakt A-kontakt A-kontakt
Typ C-kontakt Typ C-kontakt Typ C-kontakt
Typ G-kontakt Typ G-kontakt Natadapter for

vagguttag med typ
A-kontakt (Kina)

Typ I-kontakt

Ladda skrivaren

Koppla in skrivaren

Du kan ladda skrivaren fran ett eluttag eller en USB-port.

VIKTIGT! Anvand ett eluttag nar du laddar skrivaren for forsta gangen.

Se "Batteristatus” pa sidan 24 for batteristatusindikatorer.
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Instéllning
Strom och batteri

Ansluta skrivaren till ett eluttag:

1. Anslut ena anden av USB-C-kabeln till USB-porten pa skrivaren.

2. Anslut den andra dnden av USB-C-kabeln till USB-C-porten pa natadaptern.

\

3. Anvand lamplig kontakt fér regionen.
+ Nordamerika: Anslut natadaptern till ett eluttag.

* Europa, Mellandstern och Afrika: Anslut typ C- eller G-kontakten till natadaptern och anslut
sedan adaptern till ett eluttag.

+ Asien/Stillahavsomradet: Anslut typ C-, G- eller I-kontakten till ndtadaptern och anslut sedan
adaptern till ett eluttag.

+ Kina: Anslut typ C-kontakten till ndtadaptern och anslut sedan adaptern till ett eluttag.
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Instéllning
Strom och batteri

Ansluta skrivaren till en USB-A-port:
1. Anslut ena anden av USB-C-kabeln till USB-porten pa skrivaren.

3. Anslut USB-kopplingen till en USB-A-port pa en dator eller i ett fordon.
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Instéllning
Programvara for att skapa etiketter

Foére férsta anvdndning

Ladda litiumjonbatteriet helt innan du kér skrivaren med batteriet.

1. Anslut skrivaren till ett natuttag. (Se "Ansluta skrivaren till ett eluttag:” pa sidan 9 for mer
information).

2. Laddai 2,5 timmar. Batteristatuslamporna blinkar vid laddning. Nar alla fyra lamporna lyser
gront och slutar blinka ar batteriet fulladdat. Se "Batteristatus” pa sidan 24 for detaljerad
statusinformation.

Aktivering av strommen

Aktivering/avstangning av strommen till skrivaren:

1. Hall strdmknappen intryckt i en sekund.

Automatisk avstangning

Nar den drivs av batteri stdngs skrivaren av automatiskt efter en tids inaktivitet for att bevara
batteriladdningen. Anvand mobilappen Express Labels for att stélla in tiden for inaktivitet,
se "Avstangning” pa sidan 14.

Tvingad omstart

Hall ned strémknappen i femton sekunder for att tvinga skrivaren att starta om ifall den inte svarar.
Batteri- och Bluetooth-lamporna tands nar skrivaren har startats om.

Programvara for att skapa etiketter

Installera etikettprogramvara pa din dator eller mobila enhet, uppratta anslutning till skrivaren och
anvand programvaran for att designa etiketter och skicka dem till skrivaren. (Se din lokala Brady-
webbsida fér annan Brady-programvara. Tank pa att aldre etikettprogramvara fran Brady kanske
inte upptacker skrivaren automatiskt, och att informationen i den har handboken ar baserad pa den
programvara som listas nedan.)

* Anvand appen Brady Express Labels pa en mobil enhet.
* Anvand programvaran Brady Workstation pa en stationar dator eller en laptop.
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Instéllning
Installera Windows drivrutin (valfritt)

Mobil enhet

Den mobila enheten maste ha nagot av féljande operativsystem:

* Android 6.0 eller senare
* AppleiOS 10.0 eller senare
Den mobila enheten maste ha stdd for Bluetooth ® 4.2 eller hogre.
Installera och anvanda appen Brady Express Labels:
1. Ladda ned appen fran Apple® App Store eller Google Play™.
2. Anslut till skrivaren. Se "Ansluta skrivaren” pa sidan 13.
3. Konfigurera instéllningar. Se "Skrivarinstaliningar” pa sidan 14.
4. Skapa etiketter och skriv ut.

Dator

Programvaran Brady Workstation tillhandahaller olika appar for att férenkla skapandet av etiketter
for specifika andamal. Den tillhandahaller aven latthanterliga appar for att skapa egna etikettdesigner.

Hamta programvaran Brady Workstation:

1. Sakerstall att skrivaren ar ansluten till Internet.
2. Ga till workstation.bradyid.com.

3. Fdlj instruktionerna pa skarmen for att valja ratt programvara for ditt andamal och ladda
ned den.

Installera Windows drivrutin (valfritt)

Om du anvander appen Brady Express Labels eller programvaran Brady Workstation behdver
du inte installera Windows-drivrutinen. Ga vidare till "Ansluta skrivaren” pa sidan 13.

Om du anvander aldre Brady-programvara eller programvara fran tredje part maste du installera
Windows-drivrutinen. Se PDF-filen Guide fér installation av drivrutin pa USB-enheten som medfdljde
skrivaren.
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Instéllning
Ansluta skrivaren

Ansluta skrivaren

Anslut till etikettprogrammet med hjalp av tradios Bluetooth®-teknik eller en USB-kabel.

Anslutningar som
stods

Dator e
Mobil enhet ea@

Bluetooth

Bluetooth-statuslampan har féljande betydelser:

*  Bluetooth-symbolen blinkar blatt: Inga enheter ar anslutna.
+  Bluetooth-symbolen lyser blatt: Minst en enhet ar ansluten.

Upp till fem mobila enheter kan anslutas at gangen.
For att ansluta skrivaren till en mobil enhet via Bluetooth:

1. Sétt pa skrivaren. Se "Aktivering av strommen” pa sidan 11. Bluetooth ar automatiskt
paslagen nar skrivaren ar paslagen.
2. Oppna appen Express Labels pa din mobila enhet. ‘

*  Om ingen skrivare for narvarande ar ansluten till appen
Express Labels upptacks den nya skrivaren av programvaran.

»  Lagg till skrivaren manuellt om en annan skrivare for
narvarande ar ansluten till appen Express Labels. Tryck pa
menyn, sedan pa Skrivare och darefter pa den gula +-ikonen for att 1agga till en ny skrivare.

3. Tryck pa kontrollen for att ansluta skrivaren. Nar skrivaren ar ansluten kan du andra
skrivarnamnet om sa 6nskas.

Kopplar bort

Anvand GIém i appen Express Labels om du vill koppla fran en enhet.
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Instéllning
Skrivarinstaliningar

uUSB

For att ansluta till en dator via USB 2.0, anslut
den medféljande USB-kabeln till skrivaren och
datorn. Programvaran Brady Workstation
upptacker automatiskt skrivaren nar den ar
ansluten via USB-kabel.

Observera: Om du inte anvander Brady
Workstation-programvara
behdver du installera
skrivardrivrutinen. Se PDF-filen
Guide fér installation av drivrutin
pa USB-enheten som medfdljde " Till dator
skrivaren.

> Till skrivare

Skrivarinstallningar

Alla installningar konfigureras i mobilappen Express Labels. De flesta installningarna (som sprak
och mattenheter) stalls in for hela programvaran och ar inte specifika for en skrivarmodell. De enda
installningarna som du kanske vill andra for skrivaren M511 ar avstangningstiden och skrivarnamnet.

Avstangning

For att spara energi kan skrivaren stangas av efter en stunds inaktivitet. Standardinstallningen
ar att avstangning sker efter 30 minuters inaktivitet.

Stall in perioden for inaktivitet genom att Oppna listan éver skrivare i appen Express Labels och vélja
din skrivare for skrivarinformation och egenskaper.

Observera: Avstangningstiden lagras pa skrivaren. Om flera personer andrar avstangningstiden
galler endast det senaste vardet for alla enheter som anvander skrivaren.

Skrivarens namn

Standardnamnet for skrivaren ar skrivarens modell och serienummer. Du kan anvanda ett mer
beskrivande namn i appen Express Labels.

Oppna listan 6ver skrivare i appen Express Labels om du vill &ndra skrivarnamnet och tryck sedan pa
mer-menyn for alternativet att &ndra skrivaren. Namnet som du tilldelar skrivaren anvands bara i den
har instansen av appen Express Labels. Andra personer kommer antingen att se standardnamnet eller
namnet som de sjalva tilldelat skrivaren.
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Instéllning
Montering av patroner

Montering av patroner

Skrivaren M511 anvander patroner i M-50-serien som kombinerar fargband och etiketter ™
i en patron. Anvand endast patroner som har Bradys autentiska logotyp.
Blackpatroner fran Brady ar utrustade med smart-cellteknik som gor det majligt for «‘

skrivaren och Brady-etikettprogramvaran att kdnna igen typen av etikett och att Authentic
automatiskt stalla in manga etikettformateringsdetaljer.

Montera patroner:

1. Oppna luckan genom att trycka pa eller dra upp fingerfliken.

2. Dralasspaken at vanster for att lasa upp patronen. Patroner kan monteras nar strémmen
ar pa eller av.

Last Upplast

3. Tryck pa utmatningsknappen pa skrivarens baksida.
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Instéllning
Atervinna patronen

4. Lyft ut kassetten ur skrivaren.

5. Sattien ny patron i facket och tryck ner tills patronen snapper pa plats.
6. Dra lasspaken at hoger for att Iasa patronen.

" 8 BRADY

MC-1500535 WT.BK

7. Stang luckan.

Om kassetten ar tom ska den atervinnas i enlighet med de lokala bestdammelserna.
(Se "Atervinna patronen” pa sidan 16 for information om atervinning av patroner.)

Forvara kassetten pa en sval och torr plats.

som kan vara kansliga for skada vid elektrostatisk urladdning.
Nar du satter i eller tar ut en kassett maste du vara forsiktig
sa att enheterna inte skadas.

i VARNING! Observera att kassettoppningen innehaller delar och monteringar

Atervinna patronen

Patroner maste atervinnas i enlighet med lokala regleringar. Innan atervinningen sker maste
forbrukade patroner dras isar for att frigéra de enstaka komponenterna. Dessa olika komponenter
maste sedan atervinnas i korrekta atervinningskarl.
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Instéllning
Atervinna patronen

Materiel

*  1/4-tums bladplanskruvmejsel
+  Skyddsglasdgon
+  Skyddshandskar

FORSIKTIGT! Ha alltid personlig skyddsutrustning pa dig nar du tar isar
ett fargband eller en etikettpatron.

Ta isar patronen

Demontera patronen:

1. Anvand bladplanskruvmejseln och lossa
smart-cellen pa patronens undersida genom
att placera skruvmejselns blad under ena hdrnet
pa smart-cellen och lyfta uppat.

Chippet ar palimmat och bér lossna ganska
enkelt.

2. Borjaiden smala anden
av patronen och satt in
bladplanskruvmejseln
i sbmmen pa patronen och
vrid sedan skruvmejseln latt
for att lossa de tva yttre
delarna pa holjet. Upprepa
pa olika stallen runt
sdmmen.
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Instéllning
Atervinna patronen

3. Separera toppen av holjet fran basen. Band ut ett av stdden pa metallfijadern ovanpa skivan
fran kldamman. Fjadern och skivan kommer att hoppa ur héljet.

4. Ta bort bandspolarna. Linda av bandet fran spolarna.

W

-

5. Lyft ur etiketterna fran patronhdéljet och ta sedan bort den svarta plastcylindern som sitter inuti
etikettkarnan.

%
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Instéllning
Atervinna patronen

6. Dra ut metallfjadern fran insidan av den svarta plastcylindern.

8

Atervinningskomponenter

Dessa komponenter ska tas ut ur patronen och atervinnas i enlighet med foljande riktlinjer.

Hoéljen
och spolar
Hjul med spar
ﬂ Fjadrar
oo Smart Cell
© T Etikett
-J W/ och band
Komponent Material Papperskorg
Holjen och spolar Polykarbonat (PC) Plast i klass 7
Fjadrar Metall Metall i klass 40
Smart cell Elektroniskt Elektroniskt avfall
Hjul med spar Polystyren Plast i klass 6
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Instéllning
Tillbehor

Tillbehor

Foljande artiklar ar tillbehdr som finns tillgangliga for M511-skrivaren och kan inkdpas separat fran
din distributor:

*  Magnet (M51-MAGNET)

*  Upphangningskrok (M511-HOOK)

+  Strémkloss (M511-POWER)

+ Natadapterset for Nordamerika (M511-AC)

+ Natadapterset for Europa, Mellandstern och Afrika (M511-EU-UK-US-AC)

+ Natadapterset for Asien/Stillahavsomradet och Australien (M511-APAC-AC)
+ Natadapterset for Kina (M511-CHINA-AC)

+  Barvaska med mjuka sidor (BMP-SC-1)

+ Barvaska med harda sidor (M511-HC)

Magnet

Anvand magnettillbehdret, som kbps separat, for att ansluta skrivaren till magnetreceptiva metallytor,
sasom paneler och I-bjalkar.

f VARNING! Magnettillbehoret innehaller en neodymiummagnet.

+ Starka magneter kan stora korrekt drift hos pacemakers, defibrillatorer,
insulinpumpar eller andra medicinska enheter. Hall magneter pa tillrackligt
avstand fran personer som anvander sddana enheter.

* Anvand inte magneter i omraden med explosionsrisk.

produkten utom rackhall for barn.

+ Manga magneter ar skéra och kan splittras om de "slas” ihop eller om de
slas mot en stalyta. Anvand alltid skyddsglaségon om det kan intraffa.

» Analoga klockor, tv-apparater och datorskarmar kan skadas permanent
av narliggande magneter.

+ Starka magneter kan paverka eller stéra kansliga elektroniska instrument
och navigationsutrustning. Hall alltid magneter pa tillrackligt avstand fran
sadana enheter.

» Magneter kan forstora information som lagras pa magnetiska media, sasom
kreditkort, bandstationer och datorharddiskar. For att skydda dina data,
hall dessa och annan magnetisk media borta fran produkten.

i * Ge inte starka magneter till barn (sarskilt neodymium). Férvara den har

Kassera i enlighet med statliga och kommunala bestammelser.
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Instéllning
Tillbehor

For att ansluta magnettillbehoret till skrivaren:

1. Dra bort magnethéallarplattan fran magneten.

3. Skruva i de tre skruvarna som medfdljer magneten for att fasta den pa skrivaren.
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Instéllning
Tillbehor

Upphangningskrok

Anvand upphangningskroken, som kops separat, for att hanga upp skrivaren pa en krok, ett vred eller
nagot annat utstickande féremal.

Fasta upphangningskroken:

1. Placera upphangningskroken pa skrivarens baksida sa att skruvhalen ar i linje med varandra.
2. Skruva i de tre skruvarna som medféljer upphangningskroken for att fasta den pa skrivaren.
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3 Komma igang

Kontroller och status

Pa skrivarens ovansida finns en panel med strdmknappen, knappen Skar och tre statuslampor.
Strom Ska

Fel

Batteri

Bluetooth

4

Ytterligare statusinformation, t.ex. Hur mycket material som aterstar i patronen, finns i appen Brady
Express Labels och pa sidan Skriv ut i appen Brady Workstation.

Strom

Med stromknappen kan du sla pa skrivaren eller starta om den beroende pa hur lange du haller in den.
»  En tryckning: Skrivaren slas pa eller av.
* Knappen halls in i 15 sekunder: Skrivaren startar om.

Skar

Beskarning sker automatiskt beroende pa skarinstallningen i etikettfilen. Tryck pa knappen Skar
pa skrivaren for att skdra manuellt.

Bluetooth

Bluetooth-statuslampan har féljande betydelser:
+ Blinkande ljus: Skrivaren sander ut en Bluetooth-signal for att parkoppla.
»  Fast ljus: Skrivaren ar parkopplad med en mobil enhet.

Fem mobila enheter kan anvanda skrivaren at gangen. Nar appen Brady Express Labels inte langre
ar aktiv pa en mobil enhet (appen kan fortfarande vara 6ppen men i bakgrunden) blir anslutningen
tillganglig fér en annan enhet.
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Komma igang
Skapa etiketter

Batteristatus

Batteristatuslampan bestar av fyra punkter som visar laddningsnivan. En blinkande lampa indikerar
att batteriet laddas.

76-100 % laddat eller laddning slutférd.
51-75 % laddat
26-50% laddat
20-25% laddat

Mindre an 20 % laddat

LT

Fel

Fellampan har féljande betydelser:

+ Blinkande orange: Det har uppstatt ett allvarligt fel som férhindrar utskriften. Titta i programvaran for
att se felmeddelandet. Se "Felmeddelanden” pa sidan 32 fér mer hjélp om hur du atgardar felet.

Express Labels: Oppna appen Express Labels p& den anslutna enheten och visa
skrivarstatus for att se det specifika felmeddelandet.

Brady Workstation: Felmeddelanden finns tillgangliga pa sidan Skriv ut i appen Brady
Workstation pa enheten dar du skrev ut. Se till att anvanda Brady Workstation pa den dator
som ar ansluten till skrivaren och att etikettfilen som du skriver ut ar éppen.

+ Fastorange: Ett fel som inte ar allvarligt har uppstatt. Du kan avfarda meddelandet i appen Express
Labels eller i programvaran Brady Workstation och fortsatta att skriva ut.

Skapa etiketter

Skapa etikettfiler med apparna Brady Workstation eller Brady Express Labels. Se "Programvara for att
skapa etiketter” pa sidan 11.
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Komma igang
Skriva ut

Skriva ut

Innan utskrift maste du anvanda programvara for att skapa etiketter. Se "Programvara for att skapa
etiketter” pa sidan 11.

Sa har skriver du ut etiketter:

1. Se till att skrivaren ar paslagen och att patronen ar Iast.
2. Oppna etikettfilen i appen Brady Express Labels eller i programvaran Brady Workstation.
3. Tryck pa knappen Skriv ut i programvaran.

Programvaran skickar etiketterna till skrivaren.

Om utskriften avbryts, till exempel om patronen tar slut, stoppas utskriften automatiskt och
felindikatorn téands. | appen Express Labels visas ett meddelande som indikerar att patronen har tagit
slut. Information om fel finns ocksa tillgangligt i Brady Workstation, se "Fel” pa sidan 24.

VIKTIGT! Nar skrivaren inte anvands ska patronen lasas upp. Om patronen ar last nar skrivaren
inte anvands halls skrivhuvudet kvar tryckt mot plattvalsen. Restvarme i skrivhuvudet kan
gobra att black dverfors till nasta etikett.

Information om felsokning finns pa Kapitel 5: Felsokning med boérjan pa sida 29.
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4 Underhall

Rengoring av skrivaren okar utskriftskvaliteten och lasligheten. Det 6kar aven produktionen,
maskinlivslangden och skrivarens tillforlitlighet och ger battre funktion.

Installera uppgraderingar till den inbyggda programvaran

Uppgraderingar till den inbyggda programvaran (programvara for skrivarsystem) finns tillgangliga
i programvaran Brady Workstation. Brady Workstations Grundldggande design App-svit finns
tillganglig gratis. Se "Hamta programvaran Brady Workstation:” pa sidan 12.

i FORSIKTIGT! Avbryt inte skrivarstrdmmen under en uppgradering.

For att uppgradera firmware:
1. Anslut skrivaren till en dator dar Brady Workstation ar installerad. Datorn maste vara ansluten
till Internet.

2. Kor programvaran Brady Workstation och éppna skrivarverktyget vilket visar nar
uppgraderingar ar tillgangliga.

3. Se hjalpen i skrivarverktyget for mer information.

Uppdatera etikettbiblioteket

Filer i etikettbiblioteket ar inkluderade i en databas for etiketts- och fargbandsartikelinformation som
gor att skrivaren kan arbeta optimalt med olika material.

Uppdatera etikettbiblioteket filer regelbundet for att sakerstalla att skrivaren har data for eventuella nya
etikettuppsattningar. Uppdatera ocksa om du har bestallt en anpassad etikettuppsattning fran Brady
med nya etikettbiblioteksfiler.

Uppgraderingar till skrivarens etikettbibliotek finns tillgéngliga i programvaran Brady Workstation.
Brady Workstations Grundldggande design App-svit finns tillganglig gratis. Se "Hamta programvaran
Brady Workstation:” pa sidan 12.
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Underhall
Rengodra skrivhuvudet och plattvalsen

Uppdatera etikettbiblioteksfiler:

1. Anslut skrivaren till en dator dar Brady Workstation ar installerad. Datorn maste vara ansluten
till Internet.

2. Kor programvaran Brady Workstation och éppna skrivarverktyget vilket visar nar
uppgraderingar ar tillgangliga.
3. Se hjalpen i skrivarverktyget for mer information.

Rengora skrivhuvudet och plattvalsen

Rengora skrivhuvudet och plattvalsen:

1. Tryck pa strémknappen ovanpa skrivaren for att sla av den.

2. Avlagsna kassetten. Se "Montering av patroner” pa sidan 15.

Observera: Se till att lasspaken ar i det upplasta laget (vanster). Om sa inte ar fallet kan
du inte komma at skrivhuvudet.

3. Fukta I1att en luddfri bomullspinne med isopropylalkohol eller anvand férindrankta rengdringspinnar
(PCK-6). Vi rekommenderar att du anvander Bradys rengdringspinnar (artikelnummer PCK-6)
eftersom de ar luddfria och isopropylalkoholen inte innehaller nagra tillsatser.

4. Torka forsiktigt av skrivhuvudet.
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Underhall
Rengdéra sensorn

5. Borsta forsiktigt av plattvalsen med en ren och fuktad bomullspinne. Dra lasspaken till det
lasta laget for att komma at plattvalsen.

Rengora sensorn

Skrap pa sensorn kan orsaka att utskrifter blir forskjutna pa utstansade etiketter.

Rengora positionssensorn:

1. Tryck pa stromknappen ovanpa skrivaren for att sla av den.

2. Avlagsna kassetten. Se "Montering av patroner” pa sidan 15.
3. Rensa bort skrap fran sensorn med antingen tryckluft pa burk eller en luddfri bomullspinne.
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5 Felsokning

Foéljande avsnitt innehaller information for att felsdka problem med skrivaren.

+ Auvsnittet "Felstkningsscenarier” nedan innehaller en lista dver mdjliga problem som du kan stota
pa, samt information om orsaker och I6sningar.

* "Felmeddelanden” pa sidan 32 har en lista éver felmeddelanden med korsreferenser till relaterad
information i den har handboken. Felmeddelanden visas i appen Brady Express Labels eller
programvaran Brady Workstation och inte pa skrivaren.

Felsokningsscenarier

Om du stoter pa problem nar du anvander M511-skrivaren, se féljande avsnitt for hjalp med
att fels6ka problemet.

»  Skararen skarinte eller skardaligt . .. .................. 30
+ Etikettermatasintein.......... ... ... . ... L 30
+  Etiketter har fastnatiskrivaren................. ... ... 30
+ Skrivarenslasintepd.......... ... 30
o Skrivarenstangeravsigsjalv............... ... ...... 31
+  Utskriftskvaliteten ardalig. . . ......................... 31
* Den forsta etiketten haren svartlinje. .. ................ 31
o Ingetskrivsut ... 32
+ Texten ar felaktigt placerad pa utstansade etiketter. . ... ... 32
+ Batteriet laddas inte fullt pa fyra timmar .. ............... 32
+  Skrivaren ansluts inte till den mobila enheten. .. .. ........ 32
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Felsokning
Fels6kningsscenarier

Skararen skar inte eller skar daligt

Problem: Etiketter skrivs ut, men skars inte, eller skarningarna ar grova och rivna.
Losningar:

»  Etikettfragment kan sitta fast i klippfunktionen. Avlagsna kassetten. Anvand ett litet verktyg,
exempelvis pincett eller naltang, for att forsiktigt ta bort alla synliga fragment i patronfacket.
Var forsiktigt sa att du inte skadar nagon av komponenterna i patronfacket. Om du har funderingar,
kontakta teknisk support for ytterligare hjalp.

innehaller mycket vassa komponenter som kan leda till

VARNING! Férsok aldrig ta bort fragment med fingrarna. Skararenheten
A personskada.

»  Se till att programvaran ar installd pa 6nskad skarning (mellan etiketter och i slutet av utskriften).

Etiketter matas inte in

Problem: Etiketterna kommer inte ut fran skrivaren.

Losning: Framre kanten pa etikettrullen kan vara ojamn eller avriven. Anvand en sax for att klippa
en rak framkant pa etiketterna.

Etiketter har fastnat i skrivaren

Problem: Etiketter har fastnat i skrivaren.
Lésning: Atgarda stoppet.

1. Dra lasspaken at vanster for att ldsa upp den. Upplasningen drar in skrivvalsen sa att det
gar att ta ut kassetten. Om det ar mycket som har fastnat kan du behéva tvinga lasspaken
till upplast lage.

2. Avlagsna kassetten.

3. Anvand en pincett eller naltang for att forsiktigt ta bort etiketten som fastnat och alla synliga
fragment i patronfacket.

kan du repa eller orsaka bucklor och sprickor pa skrivhuvudet.

VARNING! Om du anvander metallféremal for att ta bort etiketter som fastnat
A Var forsiktig sa att du inte skadar skrivhuvudet.

Skrivaren slas inte pa

Problem: Inget hander nar jag trycker pa strombrytaren.
Losningar:
+ Batteriet kan behdva laddas. Koppla in skrivaren till en USB-port med USB-kabeln som medféljde
skrivaren. For mer information, se "Strom och batteri” pa sidan 7.

+  Om batteriet ar laddat och skrivaren fortfarande inte startar trycker du och haller in strmknappen
i femton sekunder for att starta om skrivaren.
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Fels6kning
Felsdkningsscenarier

Skrivaren stanger av sig sjalv

Problem: Skrivaren stanger ofta av sig sjalv.
Losningar:

«  Batterinivan kan vara 1ag. Anslut skrivaren till en USB-port eller vagguttag. For mer information,
se "Strom och batteri” pa sidan 7.

+  Skrivaren kan vara installd att stingas av automatiskt efter for kort tid. Se "Avstangning” pa
sidan 14.

Utskriftskvaliteten ar dalig

Problem: Utskriften ar for ljus, suddig, kornig, komprimerad eller sa ar den forskjuten eller har flackar
eller linjer.
Loésningar:

+  Fargbandet kan ha blivit skrynkligt. Aviagsna patronen fran skrivaren och fér fram fargbandet genom
att vrida upptagningsspolen medurs tills det skrynkliga fargbandet inte &r synligt langre. Satt tillbaka
patronen igen och skriv ut etiketten igen.

»  Damm eller klister kan ha ansamlats pa skrivhuvudet. Rengér skrivhuvudet. Se "Rengora
skrivhuvudet och plattvalsen” pa sidan 27.

+ Patronen kan vara i daligt skick. Satt in en annan patron.

+  Etikettuppsattningen kan ha veckat sig. Anvand appen Express Labels for att mata
etikettuppsattningen forbi vecket och skriv ut etiketten igen.

*  Om utskriften ar komprimerad eller forskjuten kan plattvalsen vara smutsig. Rengor skrivvalsen.
Se "Rengora skrivhuvudet och plattvalsen” pa sidan 27.

Den forsta etiketten har en svart linje

Problem: Efter att skrivaren har varit oanvand uppstar en svart linje pa den forsta etiketten som skrivs ut.

Losning: Om patronen &r last nar skrivaren inte anvands halls skrivhuvudet kvar tryckt mot plattvalsen.
Restvarme i skrivhuvudet kan gora att black dverfors till etiketten. Skriv ut etiketten igen och las upp
patronen nar skrivaren inte anvands.
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Fels6kning
Felmeddelanden

Inget skrivs ut

Problem: Jag skickade en fil till skrivaren och den skrevs inte ut.
Losningar:
»  Se till att lasspaken pa patronen ar last. Se "Montering av patroner” pa sidan 15.
+  Kontrollera om patronen ar skadad och byt ut den om den ar skadad.
» Kontrollera om etiketter har fastnat. Se "Etiketter har fastnat i skrivaren” pa sidan 30.
+  Starta om skrivaren. Hall stromknappen intryckt i minst femton sekunder.

Texten ar felaktigt placerad pa utstansade etiketter

Problem: Texten pa utstansade etiketter ar felaktigt placerad.

Losning: Det kan finnas skrap pa positionssensorn. Ta bort patronen och blas bort skrapet fran sensorn
med tryckluft pa burk. Se "Rengéra sensorn” pa sidan 28.

Batteriet laddas inte fullt pa fyra timmar

Problem: Skrivaren har varit inkopplad i fyra timmar men &r inte fulladdad.

Losning: Om du har lAmnat skrivaren oanvand under lang tid efter att ha anvant skrivaren tills batteriet
var helt forbrukat (4 veckor eller langre), kan batteriet behdva laddas upp i sex till atta timmar.

Skrivaren ansluts inte till den mobila enheten

Problem: Skrivaren visas inte i appen Express Labels.

Loésning: Skrivaren syns inte om fem andra enheter anvander den samtidigt. Skrivaren kommer
att bli tillganglig for anslutning nar en av de fem enheterna kopplas fran.

Felmeddelanden

Nar felindikatorn pa skrivaren lyser gar du till appen Brady Express Labels eller programvaran Brady
Workstation for att Iasa felmeddelandet. De flesta felmeddelanden innehaller vissa anvisningar for att
atgarda problemet.

»  Visa skrivarstatus for att I&sa felmeddelandet i appen Brady Express Labels.

+ | Brady Workstation finns felmeddelanden tillgéngliga fran sidan Skriv ut i appen Brady Workstation
pa enheten dar du skrev ut. Se till att anvanda Brady Workstation pa den dator som ar ansluten till
skrivaren och att etikettfilen som du skriver ut ar éppen.
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Fels6kning
Felmeddelanden

Anvand tabellen nedan for att hitta ytterligare information som finns i den har handboken.

Felmeddelande Relaterad information

Batterinivan ar for lag for att skriva ut.
Ladda skrivaren snart.

Ladda skrivaren. “Ladda skrivaren” pa sidan 8.

Stopp i klippfunktion.

Oppna skrivarluckan och rensa omréadet
for klippfunktionen.

Tryck pa Cut for att kora klippfunktionen.

Folj anvisningarna i felmeddelandet. Se ocksa
"Etiketter har fastnat i skrivaren” pa sidan 30.

Etikettmatningsfel.

Satt tillbaka eller flytta den etikettrullen
eller blackpatronen.

Etiketten ror inte pa sig i patronen. Se till att patronen
ar korrekt installerad. "Montering av patroner” p&
sidan 15.

Kan inte detektera den framre kanten pa
etiketten. Kontrollera om det finns trasiga
eller ojamna etiketter i patronen.

Folj anvisningarna i felmeddelandet.

Inga etiketter har upptackts.

Satt tillbaka eller byt ut etikettrullen,
blackpatronen eller bulkmaterialkarnan.

Satt in en ny patron. Se till att Iasspaken ar last.
"Montering av patroner” pa sidan 15.

Inga etiketter har upptackts. Kontrollera
att Brady-etiketterna ar akta.

Satt tillbaka eller byt ut etikettrullen,
patronen eller bulkmaterialkarnan.

Kontrollera om Authentic-logotypen finns pa patronen.

&

Authentic

Sétt tillbaka patronen. "Montering av patroner” pa
sidan 15.

Slut pa etiketter.

Satt tillbaka eller byt ut etikettrullen
eller blackpatronen.

Satt in en ny patron. "Montering av patroner” pa
sidan 15.
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A Efterfoljande av foreskrifter

Overensstammelse och godkannanden fran myndigheter

USA

FCC-meddelande

Observera: Denna utrustning har utprovats och befunnits uppfylla gransvardena for en digital
apparatiklass A, i enlighet med del 15i FCC-reglerna. Dessa gransvarden ar avsedda
att erbjuda ett rimligt skydd mot skadliga stérningar nar utrustningen anvands i en
kommersiell miljé. Denna utrustning genererar, anvander och kan avge radiofrekvent
energi och kan, om den inte installeras och anvands i enlighet med instruktionsboken,
orsaka skadliga stérningar av radiokommunikationen.

Anvandandet av denna utrustning i ett bostadsomrade kommer sannolikt att orsaka skadlig stoérning,
i vilket fall anvandaren erfordras atgarda stérningen pa egen bekostnad.

Andringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkéants av part ansvarig for
oOverensstammelse kan upphava anvandarens ratt att anvanda utrustningen.

Denna enhet foljer Del 15 i FCC-reglerna. Drift lyder under féljande tva foérhallanden: (1) Denna
enhet far inte orsaka skadliga stérningar och (2) denna enhet maste godkanna all mottagen stérning,
inklusive stérning som kan leda till odnskad drift.

Kanada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)
Canada ICES-003:
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Mexiko

IFT-meddelande: La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo
o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacién
no deseada.
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Overensstammelse och godkannanden fran myndigheter

fororsaka radiostérningar i vilket fall anvandaren kan tvingas vidta

VARNING! Detta ar en klass A-produkt. | en bostadsmiljé kan denna produkt
A erforderliga atgarder.

Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

| enlighet med EU-direktivet WEEE maste denna apparat atervinnas i enlighet
med de gallande lokala bestammelserna.

I

RoHS-direktiv 2011/65/EU, 2015/863/EU

Den har produkten ar CE-markt och uppfyller Europeiska Unionens direktiv 2011/65/EU AV
EUROPAPARLAMENTET OCH RADET av den 8 juni 2011 om begrénsning av anvandning av vissa
farliga @mnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

EU-direktiv 2015/863 fran den 31 mars 2015 (RoHS 3) ar ett tillagg i Bilaga Il for Europaparlamentets
och radets direktiv 2011/65/EU nar det galler forteckningen 6ver begransade amnen.

Batteridirektiv 2006/66/EEG

Denna produkt innehaller ett laddningsbart litiumjonbatteri. Den 6verkorsade
avfallsbehallaren visad till vanster anvands for att indikera att separat uppsamling
galler for samtliga batterier och ackumulatorer i enlighet med EU-direktiv
2006/66/EEG. Batterianvandare far inte slanga batterier som osorterat kommunalt
avfall. Detta direktiv faststaller ramen for retur och atervinning av anvanda batterier
och ackumulatorer som ska uppsamlas separat och atervinnas i slutet av deras
livslangd. Kassera batteriet i enlighet med de lokala bestdmmelserna.

Anmarkning for atervinnare
For att ta ut litiumjonbatteriet:

1. Ta bort det bakre hdljet och leta upp litiumjonbatteriet.

Kapa av den réda ledningen.

Tack den avkapade anden (batterisidan av skarningen) med eltejp.
Kapa av de aterstaende gula och svarta ledningarna i valfri ordning.
Kassera i enlighet med lokala bestdammelser.

Turkiet

Turkiska skogs- och miljoverket

A

(Direktiv for begransning av farliga amnen i elektrisk och elektronisk utrustning.)

Tiarkiye Cumhuriyeti: EEE Yonetmeligine Uygundur
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Gallande foreskrifter om tradiés anslutning

Kina

China RoHS Hazardous Substance-tabell relaterad till den har produkten finns tillganglig pa
www.bradyid.com/M511compliance.

=

UL A Z75 o EAEITHIE, 270 A e GG ST T X FEI T, Al B X T
RIS 7] T 1976 0 -

S/ FIH#H TIRF T 22
Taiwan
Klass A Deklaration

LEERE

EEPHENEMER EFRENRETERK - UBEZEMRFETE  EEEERT  EHEIREXK
RNFELEBEEHER -

Taiwan Restricted Substances Containment Status (RoHS-deklaration) som handlar om den har
produkten ar tillganglig pa www.BradylD.com/M511compliance.

Gallande foreskrifter om tradlés anslutning

Foreskriftsmarkeringar, vilka ar féremal for landscertifiering, tillampas for vardskrivaren och anger att
Bluetooth-(radio)godkannanden har erhallits.

i VARNING! Anvandning av enheten utan godkannande ar olagligt.

Radioprotokoll Bluetooth Low Energy
RF-arbetsfrekvens 2,402 — 2,480 GHz
RF ut effekt <0dBm EIRP (1 mW)

Antenntyp \ antennférstarkning | chip antenn\ 2 dBi

Miljdverksamhet -40 till 85 °C (-40 till 185 °F)

Observera: Observera skrivarens maximala drifttemperatur.
Se "Fysiska och miljdegenskaper” pa sidan 2.

Forvaringsforhallanden -55till 125 °C (-67° till 257 °F)

Observera: Observera skrivarens maximala forvaringstemperatur.
Se "Fysiska och miljegenskaper” pa sidan 2.
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Géllande foreskrifter om tradlds anslutning

USA

Observera: Denna utrustning har utprovats och befunnits uppfylla gransvardena for en digital
apparatiklass A, i enlighet med del 15i FCC-reglerna. Dessa gransvarden ar avsedda
att erbjuda ett rimligt skydd mot skadliga stdrningar nar utrustningen anvands i en
kommersiell milj6. Denna utrustning genererar, anvander och kan avge radiofrekvent
energi och kan, om den inte installeras och anvands i enlighet med instruktionsboken,
orsaka skadliga stérningar av radiokommunikationen.

Anvandandet av denna utrustning i ett bostadsomrade kommer sannolikt att orsaka skadlig storning,
i vilket fall anvandaren erfordras atgarda stérningen pa egen bekostnad.

Andringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkéants av part ansvarig
for overensstammelse kan upphava anvandarens ratt att anvanda utrustningen.

Denna enhet foljer Del 15 i FCC-reglerna. Drift lyder under féljande tva forhallanden: (1) Denna enhet
far inte orsaka skadliga storningar och (2) denna enhet maste godkanna all mottagen stérning,
inklusive stérning som kan leda till oénskad drift.

Samlokaliserade uttalanden: For att uppfylla FCC-krav pa dverensstammelse for RF-exponering far
den antenn som anvands fér denna sandare inte vara samlokaliserad eller anvandas tillsammans med
nagon annan sandare/antenn férutom de som redan har radiomodulansékan.

Riktlinjer for RF-exponering: Stralningen fran den har enheten ligger langt under gransvarden
for radiofrekvensen. For att undvika risken for 6verskridna gransvarden for radiofrekvens

i en okontrollerad milj¢ ska det dock vara minst 20 cm avstand mellan Bluetooth-radiomodulens
PCB-antenn (intern) och huvud, hals eller kropp under normal drift.

Kanada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Den har enheten foljer Industry Canadas licens-undantagna RSS. Drift lyder under féljande
tva forhallanden:

1. Den har enheten far inte orsaka stérning och

2. Denna enhet maste klara av alla storningar, inklusive stérningar som kan orsaka odnskad
funktion hos enheten.

Samlokaliserade uttalanden: For att uppfylla FCC-krav pa dverensstammelse for RF-exponering far
den antenn som anvands for denna sandare inte vara samlokaliserad eller anvandas tillsammans med
nagon annan sandare/antenn férutom de som redan har radiomodulansékan.

Riktlinjer for RF-exponering/Viktig anmarkning: Den har utrustningen foljer de gréansvarden for
IC-stralning som géller for okontrollerad miljd. Den hér utrustningen ska installeras och anvandas
med ett minimalt avstand som ar 20 cm mellan elementet och kroppen.
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Gallande foreskrifter om tradiés anslutning

Mexiko

IFT-meddelande:

”La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este
equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.”

Europeiska Unionen

Detta ar en Klass A-produkt. | en bostadsmiljé kan denna produkt férorsaka radiostorningar i vilket fall
anvandaren kan behdva vidta lampliga atgarder.

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EC

a. Ett eller flera frekvensband dar radioutrustningen anvands: 2,401 GHz to 2,483 GHz
b. Maximum radiofrekvenseffekt sdnds i de frekvensband i vilka radioutrustningen anvands;

< +20 dBm EIRP (100 mW)
Internationella normer

Bluetooth-radiomodulen som anvands i Brady-vardskrivare uppfyller de internationellt erkanda
normerna for mansklig exponering for elektromagnetiska falt, dvs. EN 62311 "Bestamning av
elektroniska och elektriska apparaters dverensstammelse med begransningar avseende exponering
for elektromagnetiska falt (0 Hz — 300 GHz)".

Japan
MIC\TELEC: 005-102490
LEMBICEBREICE D, HMEEBSHAS R T -HEERIHFEEZESEL TW5,
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Efterféljande av foreskrifter

Indonesien

92834/SDPPI1/2023
13404

92837/SDPPI1/2023
14517

Kina
CMIITID: 2023DJ13528
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B Licensiering

FreeRTOS

Harmed ges tillstand, utan kostnad, till varje person som erhaller en kopia av denna programvara och
tillhérande dokumentationsfiler ("Programvaran”), att handla med Programvaran utan begréansning,
inklusive, utan begransning, ratten att anvanda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera,
underlicensiera och/eller sélja kopior av programvaran, och att tillata personer till vilka programvaran
tillhandahalls att gora detta, under férutsattning att foljande villkor ar uppfylida: Ovanstaende
upphovsrattsmeddelande och detta tillstindsmeddelande ska finnas med i alla kopior eller vasentliga delar
av programvaran. PROGRAMVARAN TILLHANDAHALLS "I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER
AV NAGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRANSAT
TILL GARANTIER FOR SALJBARHET, LAMPLIGHET FOR ETT SARSKILT SYFTE OCH ICKE INTRANG.
UNDER INGA OMSTANDIGHETER SKA FORFATTARE ELLER UPPHOVSRATTSINNEHAVARE VARA
ANSVARIGA FOR NAGRA ANSPRAK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARKEN | EN ANVANDNING
AV KONTRAKT, SKADESTAND ELLER ANNAT, SOM UPPSTAR FRAN, UR ELLER | SAMBAND MED
PROGRAMVARAN ELLER ANVANDNING ELLER ANDRA MELLANHAVANDEN | PROGRAMVARAN.

Newlib
© Dave Nadler 2017-2020, med ensamréatt.
Hemsida: http://www.nadler.com
E-post: drn@nadler.com

Vidaredistribution och anvandning i kallkods- och binarform, med eller utan andringar, ar tillaten under
forutsattning att foljande villkor ar uppfylida:

+ Vid anvandning eller vidaredistribution av kallkod maste ovanstaende upphovsrattsmeddelande,
denna lista 6ver villkor och foljande ansvarsfriskrivning finnas med.

» Vid anvandning eller vidaredistribution av kallkod maste ALLA URSPRUNGLIGA KOMMENTARER
finnas med och ALLA ANDRINGAR MASTE VARA DOKUMENTERADE, INKLUSIVE:
*  Anledning till andring (syfte)
*  Funktionsférandring
»  Datum och kontaktuppgifter till forfattare

* - Vid vidaredistribution i binar form maste ovanstaende upphovsrattsmeddelande, denna lista dver
villkor och féljande ansvarsfriskrivning aterges i dokumentationen och/eller annat material som
tillhandahalls tillsammans med distributionen.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHALLS AV UPPHOVSRATTSINNEHAVAREN OCH
BIDRAGSGIVARNA "I BEFINTLIGT SKICK” OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFORSTADDA
GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRANSAT TILL, DE UNDERFORSTADDA GARANTIERNA FOR
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SALJBARHET OCH LAMPLIGHET FOR ETT VISST ANDAMAL, AVVISAS. UNDER INGA
OMSTANDIGHETER SKA UPPHOVSRATTSINNEHAVAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA VARA
ANSVARIGA FOR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFALLIGA, SARSKILDA, EXEMPLIFIERANDE ELLER
FOLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRANSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSATTNINGSVAROR
ELLER -TJANSTER, FORLUST AV ANVANDNING, DATA ELLER VINST ELLER AVBROTT |
VERKSAMHETEN), OAVSETT ORSAK OCH ANSVARSTEORI, OAVSETT OM DET ROR SIG OM
AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTAND (INKLUSIVE FORSUMLIGHET ELLER ANNAT)

SOM PA NAGOT SATT UPPSTAR | SAMBAND MED ANVANDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA,
AVEN OM DE HAR INFORMERATS OM MOJLIGHETEN TILL SADANA SKADOR.

CMSIS

Copyright © 2022 ARM Limited. Med ensamratt.

Filen ar licensierad enligt Apache-licensen, version 2.0 ("Licensen”); denna fil far inte anvandas
pa annat satt an i enlighet med licensen.

Om det inte kravs enligt gallande lag eller en skriftlig 6verenskommelse, distribueras den licensierade
programvaran i "BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NAGRA GARANTIER ELLER VILLKOR, vare sig
uttryckliga eller underforstadda. Se licensen for specifika gallande spraktillstand och begransningar
enligt licensen.

Apache-licens
Version 2.0, januari 2004

http://www.apache.org/licenses/
VILLKOR FOR ANVANDNING, REPRODUKTION OCH DISTRIBUTION

1. Definitioner.

"Licens” betyder de villkor fér anvandning, reproduktion och distribution som definieras
i avsnitt 1 till 9 i det har dokumentet.

"Licensgivare” betyder upphovsrattsinnehavaren eller den enhet som fatt behdrighet
av upphovsréattsinnehavaren som beviljar licensen.

"Juridisk enhet” betyder den agerande enheten och alla andra enheter som har kontroll éver,
kontrolleras av eller kontrolleras gemensamt med denna enhet. For syftet med denna definition
avser "kontroll” (i) makten, direkt eller indirekt, att styra eller hantera en sddan enhet, oavsett om
detta grundar sig pa ett avtalsférhallande eller nagot annat, eller (ii) innehav av femtio procent

(50 %) eller mer av de aterstaende aktierna eller (iii) verkligt agande av sadan enhet. "Du” (eller
"din”) betyder den individ eller juridiska enhet som anvander de tillstdnd som beviljas i denna licens.

Med "kélla” avses den form som féredras for andringar, inklusive men inte begransat till
kallkoden for programvaran, dokumentationskalla och konfigurationsfiler.

Med "objekt” avses den form som uppstar vid mekanisk éverforing eller 6versattning av en
kalla, inklusive men inte begransat till kompilerad objektskod, genererad dokumentation och
konverteringar till andra medietyper.

"Verk” avser verk med ett forfattarskap, oavsett om detta gjorts tillgangligt i kall- eller

objektsform inom ramen for licensen, enligt informationen i ett upphovsrattsmeddelande som
inkluderas i eller bifogas till verket (ett exempel finns i bilagan nedan).
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"Harledda verk” betyder alla verk, vare sig i kall- eller objektsform, som baseras pa (eller harleds
fran) verket och for vilka redaktionella andringar, kommentarer, bearbetningar eller andra
andringar representerar, som helhet, ett originalverk med ett forfattarskap. For syftena med
denna licens ska harledda verk inte omfatta verk som kan separeras fran, eller som endast
lankar (eller ar bundna med namn) till granssnitten fér verket och darifran harledda verk.

"Bidrag” betyder alla forfattarskap, inklusive originalversionen av verket och alla andringar
eller tillagg till verket eller darifran harledda verk, som avsiktligt Iamnats till licensgivaren for
att inkluderas i verket av upphovsrattsinnehavaren eller av en individ eller juridisk enhet som
ar auktoriserad att I1amna bidrag for upphovsrattsinnehavarens rakning. For syftena med
denna definition avser “inlamnad” all form av elektronisk, muntlig eller skriftlig kommunikation
som skickas till licensgivaren eller dess foretradare, inklusive men inte begransat till
kommunikation i elektroniska mejllistor, kontrollsystem for kallkod och system for felsparning
som hanteras av eller pa uppdrag av licensgivaren i syfte att diskutera och férbattra verket,
men med undantag fér kommunikation som ar tydligt markerad eller pa annat satt skriftligen
betecknad av upphovsrattsinnehavaren som "Inte ett bidrag”.

"Bidragsgivare” betyder licensgivaren och alla individer eller juridiska enheter fér vars rakning
licensgivaren har mottagit ett bidrag och som darefter har inkluderats i verket.

2. Beviljande av licens for utnyttjande av upphovsratten. Med férbehall for villkoren i denna licens
beviljar varje bidragsgivare dig harmed en bestéandig, global, icke-exklusiv, kostnadsfri,
avgiftsfri, oaterkallelig upphovsrattslicens for att reproducera, utarbeta harledda verk av,
offentligt visa, offentligt framféra, underlicensiera och distribuera verket och sadana harledda
verk i kall- eller objektsform.

3. Beviljande av patentlicens. Med forbehall for villkoren i denna licens beviljar varje
bidragsgivare dig harmed en bestandig, global, icke-exklusiv, kostnadsfri, avgiftsfri,
oaterkallelig (utom i enlighet med vad som anges i detta avsnitt) patentlicens for att tillverka,
lata tillverka, anvanda, skapa séaljerbjudande, sélja, importera och pa annat satt éverféra
verket, dar en sadan licens endast géller de patentkrav som kan licensieras av en sadan
bidragsgivare och som med nédvandighet skulle gora intrang i endast deras bidrag eller
i en kombination av deras bidrag med det verk till vilket bidraget eller bidragen lamnades. Om
du inleder en patenttvist mot nagon enhet (inklusive ett anslutningsyrkande eller genkaromal
i ett rattegangsforfarande) dar du havdar att verket eller ett bidrag som ingar i verket utgor
ett direkt eller bidragande intrang i patentet, ska alla patentlicenser som beviljats dig enligt
denna licens for detta verk upphora fran och med den dag da en sadan réattstvist inleds.

4. Vidaredistribution. Du far reproducera och distribuera kopior av verket eller det harledda
verket i alla medier, med eller utan andringar, och i kall- eller objektsform, férutsatt att du
uppfyller foljande villkor:

(a). Du maste ge alla andra mottagare av verket eller det harledda verket en kopia av denna
licens; och

(b). Du maste se till att alla &ndrade filer forses med tydlig information om att du har &ndrat
filerna; och

(c). Du maste behalla alla meddelanden om upphovsratt, patent, varumarke och tillskrivning
fran verkets kallform for alla harledda verk som du distribuerar, med undantag for
de meddelanden som inte avser nagon del av de harledda verken; och

(d). Om verket innehaller en textfil med namnet "MEDDELANDE” som en del av distributionen
maste alla harledda verk som du distribuerar innehalla en lasbar kopia av de
meddelanden om tillskrivning som finns i en sddan MEDDELANDE-fil, med undantag for
de meddelanden som inte galler nadgon del av de harledda verken, pa minst en av féljande
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platser: i en textfil som distribueras som en del av de harledda verken, i kallformen eller
dokumentationen, om denna tillhandahalls tillsammans med de harledda verken, eller

i ett skarmmeddelande som genereras av de harledda verken, om och dar sadana
meddelanden fran tredje part normalt visas. Innehallet i MEDDELANDE-filen ar endast for
informationsdndamal och andrar inte licensen. Du kan lagga till dina egna meddelanden
om tillskrivning i harledda verk som du distribuerar, tillsammans med eller som ett tillagg
till MEDDELANDE-texten fran verket, forutsatt att sddana ytterligare meddelanden om
tillskrivning inte kan tolkas som en andring av licensen.

Du kan lagga till ditt eget upphovsrattsmeddelande i dina andringar och du kan
tillhandahalla ytterligare eller andra licensvillkor f6r anvandning, reproduktion eller
distribution av dina andringar, eller for alla sddana harledda verk i sin helhet, forutsatt
att din anvandning, reproduktion och distribution av verket i dvrigt dverensstammer med
villkoren i denna licens.

5. Inlamnande av bidrag. Savida du inte uttryckligen anger nagot annat, ska alla bidrag som du
avsiktligt Iamnar in till licensgivaren for att inga i verket omfattas av villkoren i denna licens, utan
nagra ytterligare villkor. Oaktat ovanstdende ska inget av detta ersatta eller andra villkoren
i nagot separat licensavtal som du kan ha ingatt med licensgivaren avseende sadana bidrag.

6. Varumarken. Denna licens ger inte tillstand att anvanda licensgivarens handelsnamn,
varumarken, servicemarken eller produktnamn, utom i den utstrackning som kravs for rimligt
och sedvanligt nyttjande for att beskriva verkets ursprung och reproducera innehallet i
MEDDELANDE-filen.

7. Ansvarsfriskrivning. Savida det inte kravs enligt gallande lag eller om det inte har skriftligen
avtalats, tillhandahaller licensgivaren verket (och varje bidragsgivare tillhandahaller sina
bidrag) | "BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NAGOT SLAG,
vare sig uttryckliga eller underférstadda, inklusive, men inte begransat till, nagra garantier eller
villkor om TITEL, INTRANG, SALJBARHET eller LAMPLIGHET FOR ETT VISST ANDAMAL.
Du ar ensamt ansvarig for att avgéra om det ar Iampligt att anvanda eller vidaredistribuera
verket och ansvarar sjalv for alla risker i samband med ditt utbvande av rattigheterna enligt
denna licens.

8. Ansvarsbegransning. Under inga omstandigheter och under ingen juridisk teori, vare sig i form
av skadestand (inklusive vardsloshet), kontrakt eller pa annat satt, savida inte gallande lag
kraver det (t.ex. uppsatliga och grovt vardslésa handlingar) eller om det har 6verenskommits
skriftligen, ska nagon bidragsgivare vara ansvarig gentemot dig for skador, inklusive direkta,
indirekta, sarskilda, tillfalliga eller foljdskador av alla slag som uppstar till féljd av denna licens
eller av anvandningen eller oférmaga att anvanda verket (inklusive men inte begransat till
skador pa grund av forlorad goodwill, stoppat arbete, datorfel eller funktionsfel eller alla andra
kommersiella skador eller forluster), aven om en sadan bidragsgivare har informerats om
risken for sddana skador.

9. Godkannande av garanti eller ytterligare ansvar. Nar du vidaredistribuerar verket eller det
harledda verket kan du valja att erbjuda, och avgiftsbelagga, support, garanti, skadestand eller
andra ansvarsskyldigheter och/eller rattigheter i enlighet med denna licens efter
godkannande. Nar du atar dig sadana skyldigheter far du dock endast agera fér egen rakning
och under eget ansvar, inte fér ndgon annan bidragsgivares rakning, och endast om du
samtycker till att ersatta, forsvara och halla varje bidragsgivare fri frin ansvar som kan uppsta
fran eller ansprak som kan framféras mot en saddan bidragsgivare pa grund av att du har
godkant en sadan garanti eller sddant ytterligare ansvar.

SLUT PA VILLKOR
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RapidJSON

Copyright © 2015 THL A29 Limited, ett Tencent-féretag, och Milo Yip. Med ensamratt.

Om du har laddat ner en kopia av RapidJSON-binarfilen frAn Tencent bor du notera att RapidJSON-
binarfilen ar licensierad under MIT-licensen.

Om du har laddat ner en kopia av RapidJSON-kallkoden fran Tencent bér du notera att RapidJSON-
kallkoden ar licensierad under MIT-licensen, med undantag for de tredjepartskomponenter som anges
nedan och som omfattas av andra licensvillkor. Din integrering av RapidJSON i dina egna projekt kan krava
att du foljer MIT-licensen, liksom de andra licenser som galler fér de tredjepartskomponenter som ingar

i RapidJSON. For att undvika den problematiska JSON-licensen i dina egna projekt racker det att utesluta
katalogen bin/jsonchecker/, eftersom det &r den enda koden som omfattas av JSON-licensen.

En kopia av MIT-licensen finns i denna fil.
Andra beroenden och licenser:

Programvara med 6ppen kallkod licensierad under BSD-licensen:

msinttypes r29
Copyright © 2006—2013 Alexander Chemeris
Med ensamratt.

Vidaredistribution och anvandning i kéllkods- och binarform, med eller utan &ndringar, ar tilldten under
forutsattning att foljande villkor ar uppfylida:

+ Vid omdistribution av kallkod maste ovanstaende upphovsrattsmeddelande, denna lista 6ver villkor
och féljande ansvarsfriskrivning finnas med.

»  Vid omdistribution i binar form maste ovanstaende upphovsrattsmeddelande, denna lista 6ver villkor
och féljande ansvarsfriskrivning aterges i dokumentationen och/eller annat material som
tilhandahalls tillsammans med distributionen.

»  Varken upphovsrattsinnehavarens namn eller namnen pa de som bidragit till programmet far
anvandas for att stddja eller marknadsféra produkter som harrér fran denna programvara utan
skriftligt férhandstillstand.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHALLS AV REGENTERNA OCH BIDRAGSGIVARNA

"I BEFINTLIGT SKICK” OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFORSTADDA GARANTIER,
INKLUSIVE, MEN INTE BEGRANSAT TILL, DE UNDERFORSTADDA GARANTIERNA FOR
SALJBARHET OCH LAMPLIGHET FOR ETT VISST ANDAMAL, AVVISAS. UNDER INGA
OMSTANDIGHETER SKA REGENTERNA OCH BIDRAGSGIVARNA VARA ANSVARIGA FOR
DIREKTA, INDIREKTA, TILLFALLIGA, SARSKILDA, EXEMPLIFIERANDE ELLER FOLJDSKADOR
(INKLUSIVE, MEN INTE BEGRANSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSATTNINGSVAROR

ELLER -TJANSTER, FORLUST AV ANVANDNING, DATA ELLER VINST ELLER AVBROTT

| VERKSAMHETEN), OAVSETT ORSAK OCH ANSVARSTEORI, OAVSETT OM DET ROR SIG

OM AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTAND (INKLUSIVE FORSUMLIGHET ELLER ANNAT)
SOM PA NAGOT SATT UPPSTAR | SAMBAND MED ANVANDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA,
AVEN OM DE HAR INFORMERATS OM MOJLIGHETEN TILL SADANA SKADOR.

Programvara med 6ppen kallkod licensierad under JSON-licensen:

json.org
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Licensiering
RapidJSON

Copyright © 2002 JSON.org
Med ensamratt.

JSON_checker
Copyright © 2002 JSON.org
Med ensamratt.

Villkoren for JSON-licensen:

Harmed ges tillstand, utan kostnad, till varje person som erhaller en kopia av denna programvara
och tillhérande dokumentationsfiler ("Programvaran”), att handla med Programvaran utan
begransning, inklusive, utan begransning, ratten att anvanda, kopiera, modifiera, sammanfoga,
publicera, distribuera, underlicensiera och/eller salja kopior av programvaran, och att tillata personer
till vilka programvaran tillhandahalls att géra detta, under forutsattning att féljande villkor ar uppfyllida:

Ovanstaende upphovsrattsmeddelande och detta tillstAandsmeddelande ska finnas med i alla kopior
eller vasentliga delar av Programvaran.

Programvaran ska anvandas i gott syfte, inte ont.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHALLS "I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER AV NAGOT
SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRANSAT TILL
GARANTIER FOR SALJBARHET, LAMPLIGHET FOR ETT SARSKILT SYFTE OCH ICKE INTRANG.
UNDER INGA OMSTANDIGHETER SKALL FORFATTARE ELLER UPPHAVSRATTSINNEHAVARE
VARA ANSVARIGA FOR NAGRA ANSPRAK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARKEN | EN
ANVANDNING AV KONTRAKT, SKADESTAND ELLER ANNAT, SOM UPPSTAR FRAN, UR ELLER
| SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVANDNING ELLER ANDRA HANDELSER |
PROGRAMVARAN.

Villkoren for MIT-licensen:

Harmed ges tillstand, utan kostnad, till varje person som erhaller en kopia av denna programvara och
tillhérande dokumentationsfiler ("Programvaran”), att handla med Programvaran utan begransning,
inklusive, utan begransning, ratten att anvanda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera,
distribuera, underlicensiera och/eller salja kopior av programvaran, och att tilldta personer till vilka
programvaran tillhandahalls att géra detta, under forutsattning att féljande villkor ar uppfyllda:

Ovanstaende upphovsrattsmeddelande och detta tillstAandsmeddelande ska finnas med i alla kopior
eller vasentliga delar av Programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHALLS "I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER AV NAGOT
SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRANSAT TILL
GARANTIER FOR SALJBARHET, LAMPLIGHET FOR ETT SARSKILT SYFTE OCH ICKE INTRANG.
UNDER INGA OMSTANDIGHETER SKALL FORFATTARE ELLER UPPHAVSRATTSINNEHAVARE
VARA ANSVARIGA FOR NAGRA ANSPRAK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARKEN | EN
ANVANDNING AV KONTRAKT, SKADESTAND ELLER ANNAT, SOM UPPSTAR FRAN, UR ELLER
| SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVANDNING ELLER ANDRA HANDELSER |
PROGRAMVARAN.
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