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Agitateur vortex a vitesse fixe

Commence a agiter lorsque la téte est enfoncée. La vitesse est
fixée a plein régime pour fournir un mélange vigoureux des
échantillons.

Conditions de fonctionnement :

L’appareil peut fonctionner entre 4 et 40 °C et entre 20 % a 85 %
d’humidité relative sans condensation.

Informations pour la commande :

Comprend une téte a coupelle et une téte de 7,6 cm avec
couvercle. Garantie limitée de 5 ans sur piéces et main-d’ceuvre.
Les appareils sont livrées avec un cordon de 183 cm et une fiche
de type européen plus des adaptateurs UK et CH.

>> Agitation a grande vitesse fixe

>> Fonctionnement en mode

Spécifications

tactile

>> Garantie de 5 ans Plage de vitesses : 230V 2500 tr/min
Orbite : 4,9 mm
Contréles : Aucun
Service nominal : Usage intermittent
Dimensions hors tout (L x| x H) : 20,2 x 12,1 x 12,7 cm
Poids a I'expédition : 4,5 kg

Informations pour la commande

Description Alimentation électrique Référence
Agitateur vortex a vitesse fixe Fisherbrand™ 230V |[0,6 A|135W 15706969




Agitateur vortex analogique

Le controle permet de démarrer a bas régime pour une
agitation douce ou une agitation a grande vitesse pour un
mélange vigoureux de vos échantillons. Deux modes de
fonctionnement : mode « On » (continu) lors de l'utilisation
d’accessoires ou mode « Touch » (tactile) qui démarre
I’'agitation en appuyant sur la téte a coupelle.

Conditions de fonctionnement :

L’appareil peut fonctionner entre 4 et 40 °C et entre 20 % a
85 % d’humidité relative sans condensation.

Informations pour la commande :

Comprend une téte a coupelle et une téte de 7,6 cm avec
couvercle. Garantie limitée de 5 ans sur piéces et main-
d'ceuvre. Les appareils sont livrés avec un cordon de
183 cm et une fiche de type européen plus des adaptateurs
UK et CH.

>> Contrble analogique de vitesse
variable

>> Fonctionnement en mode continu ou
tactile

Spécifications

>> Garantie de 5 ans Plage de 300 a 2500 tr/min
vitesse* :
Orbite : 4.9 mm
Controles : Commutateur trois positions

Touch/Standby/OnBouton de
vitesse : Variable gradué de 1 a
10

Service nominal : Usage intermittent
Dimensions hors tout (L x I x H) : 20,2 x 12,1 x 12,7 cm

Poids a I'expédition : 4,5 kg

* La vitesse maximale varie en fonction de I'accessoire utilisé.

Informations pour la commande

Description Alimentation électrique Référence

Agitateur vortex analogique 230V |06 A|135W 15786959
Fisherbrand™



Agitateur vortex numerique

Idéal pour les applications exigeant des résultats reproductibles. Le
contrdle par microprocesseur maintient le point de consigne pour un
. mélange rpbuste et homogéne. Le_;_minuteur elﬁiche le temps éc_oulé
/ e \ ou, lorsqu’il est programmeé par l'utilisateur, arréte 'appareil une fois le
- iy / temps écoulé. Deux modes de fonctionnement: mode « On »
(continu) lors de Il'utilisation d’accessoires ou mode « Touch » (tactile)
qui démarre I'agitation en appuyant sur la téte a coupelle.

Conditions de fonctionnement :

L’appareil peut fonctionner entre 4 et 40 °C et entre 20 % a 85 %
d’humidité relative sans condensation.

Informations pour la commande :

Comprend une téte a coupelle et une téte de 7,6 cm avec couvercle.
Garantie limitée de 5 ans sur piéces et main-d'ceuvre. Les appareils
sont livrés avec un cordon de 183 cm et une fiche de type européen
plus des adaptateurs UK et CH.

>> Affichages LED pour la
vitesse et le temps

>> Fonctionnement en mode
continu ou tactile

Spécifications

>> Controle par Plage de vitesse*: 230V 500 a 2500 tr/min
microprocesseur

) Minuteur : De 1 seconde a 160 heures
>> Garantie de 5 ans
Orbite : 4.9 mm
Contréles : Commutateur Touch/Standby/On,

affichages LED pour la vitesse et le
temps, boutons augmenter/diminuer
pour le contréle du point de consigne

Service nominal : Usage intermittent
Dimensions hors tout (L x I xH): 20,2 x 12,1 x 12,7 cm

Poids a I'expédition : 4,5 kg

* La vitesse maximale varie en fonction de I'accessoire utilisé.

Informations pour la commande

Description Alimentation électrique Référence

Agitateur vortex numérique 230V |06 A|135W 15796959
Fisherbrand™



Agitateur vortex pulsé

L’action robuste du vortex pulsé produit une excellente
désintégration cellulaire pour les procédures a microbilles de
verre. Controlé par microprocesseur. Capable de détruire
complétement les cellules des échantillons en quelques minutes
seulement. L’action pulsée unique réduit la production de chaleur
tout en assurant une agitation et une destruction plus efficaces.
Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu’il est programmé
par l'utilisateur, arréte I'appareil une fois le temps écoulé.

Conditions de fonctionnement :

L’appareil peut fonctionner entre 4 et 40 °C et entre 20 % a 85 %
d’humidité relative sans condensation.

Informations pour la commande :

Comprend une téte a coupelle, une téte de 7,6 cm avec
couvercle et un support pour microtubes de 1,5 a 2 ml facile a
charger. Le support a une téte a coupelle intégrée. Garantie
limitée de 5 ans sur piéces et main-d’ceuvre. Les appareils sont
livrés avec un cordon de 183 cm et une fiche de type européen
plus des adaptateurs UK et CH.

>> Affichages LED pour la vitesse
et le temps

>> Fonctionnement en mode
continu ou tactile

Spécifications

>> Plage de 500 a 2500 tr/min
Désintégration/homogénéisation vitesse™ :
des cellules par microbilles de ) .

Minuteur : De 1 seconde a 160 heures
verre
>> Garantie de 5 ans Orbite : 2,5 mm

Controles : Commutateur Touch/Standby/On,

affichages LED pour la vitesse et
le temps, boutons
augmenter/diminuer pour le
contréle du point de consigne,
bouton d’impulsion

Service nominal : Usage intermittent
Dimensions hors tout (L x | x H) : 20,2 x12,1x12,7 cm

Poids a I'expédition : 4,5 kg

* La vitesse maximale varie en fonction de I'accessoire utilisé.

Informations pour la commande

Description Alimentation électrique Référence
Agitateur vortex pulsé Fisherbrand™ 230V |06 A|135W 15716969



Accessoires pour agitateurs vortex

Support pour tube unique Référence

Accessoires

Se fixe sur le dessus des agitateurs vortex pour le
mélange mains libres d’un seul tube. Se fixe
facilement au sommet de n’importe quel agitateur
vortex sans l'aide d’outils. Brevet en instance.

Support pour tube unique 15776959
Support pour microtubes de 15746959
0,5 ml*

Support pour tubes de 1,5 ml a 15756959
2ml*

* A utiliser avec un portoir tube unique
Ensemble d’accessoires

Ensemble de supports de tubes

avec dispositif de

retenueComprend : (1) Support

pour tubes de 9 a 13 mm
(1) Support pour tube de 14 a 19 mm
(1) Support pour tubes de 20 a 25 mm
(1) Insert en mousse plat
(2) Harnais de récipient
(1) Dispositif de retenue d’insert

Description Référence

15756939

J ‘-" ."‘z

=

Ensemble de supports de tubes
avec dispositif de retenue

Ensemble de supports pour microtubes et

microplaques avec dispositif de retenue

Comprend : (1) Support pour microtubes
(1) Support pour microplaques
(1) Dispositif de retenue d’insert

Description Référence

Ensemble de supports pour 15726949
microtubes et microplaques
avec dispositif de retenue
Piéces détachées

Description Référence
Dispositif de retenue d’insert 15766939
Harnais de récipient (2 pc) 15786939
Support pour tubes de 9 a 15796939
13 mm (2 pc)
Support pour tubes de 14 a 15706949
19 mm (2 pc)
Support pour tubes de 20 a 15716949
25 mm (2 pc)
Support pour microtubes (2 pc) 15736949
Support pour microplaques 15746949
(2 pc)
Insert en mousse plat (2 pc) 15786949

Téte a coupelle 15776949
Téte de 7,6 cm 15756949
Couvercle pour téte en 15766949
caoutchouc de 7,6 cm
Téte de 7,6 cm avec couvercle 15736959
en caoutchouc
Support en acier pour 15706959

microtubes de 1,54 2,0 ml

Support pour microtubes
Mélange (48) tubes de microcentrifugeuse de
0,25a 2 ml.

Nécessite un dispositif de retenue d'insert.
Support pour microtubes (2 pc) 15736949
Dispositif de retenue d’insert 15766939

Support pour microplaques
Idéal pour mélanger des plaques de 96 puits ou
des blocs multipuits.

écessite un dispositif de retenue d’insert.
Description Description

Support pour microplaques
v (2 pe) 15746949
Dispositif de retenue d’insert 15766939

Support pour tubes de 20 a 25 mm
Idéal pour mélanger jusqu’a (8) tubes a
centrifuger de 50 ml.

Nécessite un dispositif de retenue d’insert.
Support de tubes (2 pc) 15716949
Dispositif de retenue

d’insert

S

15766939

Portoir de tubes de 14 a 19 mm
Idéal pour mélanger jusqu’a (8) tubes a
centrifuger de 15 ml.

Nécessite un dispositif de retenue d’insert.
Support de tubes (2 pc) 15706949
Dispositif de retenue 15766939

d’insert

Support pour tubes de 9 a 13 mm
Idéal pour mélanger des tubes de culture de 5 ml
et des microtubes.

Nécessite un dispositif de retenue d’insert.
Description Référence
Support de tubes (2 pc) 15796939
Dispositif de retenue 15766939

d’insert

Harnais de récipient
Mélange des fioles Erlenmeyer et des bouteilles
de milieu.

Nécessite un dispositif de retenue d’insert.
Support de tubes (2 pc) 15786939
Dispositif de retenue 15766939

d’insert

&

Porte-ampoules
Mélange les flacons de stockage et les tubes a

\? S essai.
Kas "L M Description Référence

Porte-ampoule (15-17 mm) 15716959

Porte-ampoule (10-17 mm) 15726959
REMARQUE : Les accessoires des agitateurs vortex
Fisherbrand™ sont interchangeables avec les modéles d’autres
fabricants. Appelez votre représentant commercial Fisher
Scientific™




Agitateur vortex avancé pour microplagues

L’agitateur vortex avancé pour microplaques Fisherbrand™ est
idéal pour les applications exigeant des résultats reproductibles.
L’agitateur est doté d’'un clavier tactile et d’un affichage a LED
pour des résultats précis en termes de vitesse (tr/min) et de
temps (minutes et secondes). Le contréle par microprocesseur
maintient le point de consigne pour un mélange robuste et
homogéene. Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu'il est
programmé par l'utilisateur, arréte I'appareil une fois le temps
écoulé. Choisissez entre deux modes de fonctionnement : mode
« Touch » (tactile) qui démarre I'agitation en appuyant sur la téte
a coupelle ou mode «On» (continu) lors de [utilisation
d’accessoires.

Conditions de fonctionnement :

L’appareil peut fonctionner entre 4 et 40 °C et entre 20 % a 85 %
d’humidité relative sans condensation.

>> Congu pour secouer des
microplaques ou des tubes

Informations pour la commande :

Comprend une téte a coupelle et un support de microplaque
A _ unique. Garantie limitée de 5 ans sur piéces et main-d’ceuvre.
>> Controle par microprocesseur Les appareils sont livrés avec un cordon de 234 cm et une fiche

>> Affichages LED pour la vitesse ~ d€ type européen plus des adaptateurs UK et CH.
et le temps

>> Congu pour un usage continu

>> Garantie de 5 ans e s
Spécifications

Plage de Mode « On » : 300 a 2500 tr/min

M Mode « Touch » : 300 a 3500 tr/min

Minuteur : De 1 seconde a 160 heures
Orbite : 3,5 mm
Contréles : Commutateur trois positions

Affichages LED pour la vitesse et le
temps Boutons augmenter/diminuer
pour le contréle du point de consigne

Service nominal : Utilisation continue
Dimensions hors tout (L x | x H) : 26,7 x 13,7 x 11,4 cm

Poids a I'expédition : 5,4 kg

Informations pour la commande

Description Alimentation électrique Référence

Agitateurs vortex de pointe pour 230V |0,13A|30W 15519024
microplaques Fisherbrand™



Agitateur vortex de base pour microplagues

L’agitateur vortex de base pour microplaques Fisherbrand™ est
un agitateur analogique a vitesse variable congu pour un usage
continu. La vitesse élevée et I'orbite de petite taille sont optimales
pour mélanger efficacement les microplaques. Choisissez entre
deux modes de fonctionnement: mode « Touch » (tactile) pour
mélanger des tubes en appuyant sur la téte a coupelle ou mode
«On» (continu) pour un fonctionnement continu lors de
I'utilisation du support pour microplaques.

Conditions de fonctionnement :

L’appareil peut fonctionner entre 4 et 40 °C et entre 20 % a 85 %
d’humidité relative sans condensation.

Informations pour la commande :

Comprend une téte a coupelle et un support de microplaque
unique. Garantie limitée de 5 ans sur piéces et main-d’ceuvre.
Les appareils sont livrés avec un cordon de 234 cm et une fiche
de type européen plus des adaptateurs UK et CH.

>> Congu pour secouer des
microplaques ou des tubes

>> Congu pour un usage continu
wup 9 Spécifications

>> Garantie de 5 ans

Plage de vitesses : Mode « On » : 300 a 2500 tr/min

Mode 300 a 3500 tr/min

« Touch » :
Orbite : 3,5 mm
Controles : Commutateur trois positions
Bouton de vitesse : Variable gradué
de1a10
Service nominal : Utilisation continue

Dimensions hors tout (L x | x H) : 26,7 x13,7 x 11,4 cm

Poids a I'expédition : 5,4 kg

Informations pour la commande

Description Alimentation électrique Référence

Agitateurs vortex pour microplaques 230V |0,13A|30W 15529024
normal Fisherbrand™



Agitateurs vortex de base pour usage intensif

L’'agitateur vortex de base pour usage intensif Fisherbrand™ est un
agitateur analogique a vitesse variable congu pour un usage continu.
La conception robuste et le moteur efficace permettent a cet agitateur
de fonctionner en continu avec tous les accessoires sur toute la plage
de vitesse. Choisissez entre deux modes de fonctionnement : mode
« Touch » (tactile) pour mélanger des tubes en appuyant sur la téte a
coupelle ou le support universel avec couvercle ou mode « On »
(continu) pour un fonctionnement continu lors de [utilisation
d’accessoires.

Conditions de fonctionnement :

L’appareil peut fonctionner entre 4 et 40 °C et entre 20 % a 85 %
d’humidité relative sans condensation.

Informations pour la commande :

Comprend une téte a coupelle, un support universel avec couvercle et
un support en mousse pour (38)microtubes de 1,5 a 2 ml. Garantie
limitée de 5 ans sur pieces et main-d’ceuvre. Les appareils sont livrés
avec un cordon de 234 cm et une fiche de type européen plus des
adaptateurs UK et CH.

>> Congu pour un usage
continu

>> Vitesse Variable e
Spécifications

>> Garantie de 5 ans

Plage de vitesses : Mode « On » : 300 a 2500 tr/min

Mode 300 a 3500 tr/min

« Touch » :
Orbite : 4.9 mm
Controles : Commutateur trois positions
Bouton de vitesse : Variable gradué de 1
a10
Service nominal : Utilisation continue
Dimensions hors tout (L x I x H) : 24,1 x 16,8 x 16 cm
Poids a I'expédition : 6,8 kg

Informations pour la commande

Description Alimentation électrique Référence

Agitateurs vortex de base pour usage 230V |[0,13A|30W 15579014
intensif Fisherbrand™



Agitateur vortex avanceé pour usage intensif

>> Congu pour un usage
continu

>> Affichages LED pour la
vitesse et le temps

>> Contrble par
microprocesseur

>> Garantie de 5 ans

Informations pour la
commande

Description

L’agitateur vortex avancé pour usage intensif Fisherbrand™ est idéal
pour les applications exigeant des résultats reproductibles. L’agitateur
est doté d’'un clavier tactile et d’'un affichage a LED pour des résultats
précis en termes de vitesse (tr/min) et de temps (minutes et
secondes). La conception robuste et le moteur efficace permettent a
cet agitateur de fonctionner en continu avec tous les accessoires sur
toute la plage de vitesse. Choisissez entre deux modes de
fonctionnement : mode « Touch » (tactile) pour mélanger des tubes
en appuyant sur la téte a coupelle ou le support universel avec
couvercle ou mode « On » (continu) pour un fonctionnement continu
lors de l'utilisation d’accessoires. Le contréle par microprocesseur
maintient le point de consigne pour un mélange robuste et homogéne.
Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu’il est programmé par
I'utilisateur, arréte I'appareil une fois le temps écoulé.

Conditions de fonctionnement :

L’appareil peut fonctionner entre 4 et 40 °C et entre 20 % a 85 %
d’humidité relative sans condensation.

Informations pour la commande :

Comprend une téte a coupelle, un support universel avec couvercle et
un support en mousse pour (38) microtubes de 1,5 a 2 ml. Garantie
limitée de 5 ans sur piéces et main-d’ceuvre. Les appareils sont livrés
avec un cordon de 234 cm et une fiche de type européen plus des
adaptateurs UK et CH.

Spécifications

Plage de Mode « On » : 300 a 2500 tr/min
vitesses : Mode 300 a 3500 tr/min
« Touch » :
Minuteur : De 1 seconde a 160 heures
Orbite : 4.9 mm
Controles : commutateur trois positions, affichages LED

pour la vitesse et le temps boutons,

Boutons augmenter/diminuer pour le
contréle du point de consigne

Service nominal : Utilisation continue
Dimensions hors tout (L x I xH): 24,1 x 16,8 x 16 cm
Poids a I'expédition : 6,8 kg

Alimentation électrique Référence

Agitateur vortex avancé pour
usage intensif Fisherbrand™

230V |0,13A|30W 15569014



Accessoires pour agitateurs vortex

Insert en mousse pour microtubes de 0,5 ml Supports de récipients
L’insert en mousse peut contenir (52) microtubes de Le support pour petits récipients permet
,5 mL. Nécessite un support universel. d’attacher les fioles Erlenmeyer de 125 et
250 ml. Le support pour grands récipients
Support pour microtubes 15559024 - permet d’attacher les fioles Erlenmeyer de
Support universel 15549034 500 et 1000 ml. Les supports de récipients
comprennent également un tapis
—jrm  Insert en mousse pour microtubes de 1,5 a 2 ml d’adherence. Nécessite un support
2,% = L’insert en mousse peut contenir (38) microtubes de = umverel o
1,5 & 2 ml. Nécessite un support universel. -
Description Référence Support pour petits récipients 15579024
Support pour microtubes 15569024 Support pour grands
Support universel 15549034 récipients 15589014
Support universel 15549034

Insert en mousse pour tubes a essai de 12-13 mm

w L’insert en mousse peut contenir (34) tubes a essai

de 12-13 mm de diamétre. Concgu pour contenir une microplaque
Nécessite un support universel.
Support pour microplaque
Support pour tubes a essai 15599024 (unique) 15549024
Support universel 15549034

Support pour microplaque (unique)*

Support pour microplaque (double)*
Congu pour contenir deux microplaques
standards.

Insert en mousse pour tubes a essai de 15 a 18 mm
L’insert en mousse peut contenir (20) tubes a essai

de 15 a 18 mm de diamétre. Idéal pour les tubes a
centrifuger de 15 ml. Nécessite un support universel. Support pour microplaque

Description Référence (double) 15509024
Support pour tubes a essai 15509034

Support universel 15549034 Support pour microplaque (quadruple)

Congu pour contenir quatre microplaques
Insert en mousse pour tubes a essai de 19 2 21 mm standards

L'insert en mousse peut contenir (18) tubes a essai Description Référence

Tel  de 19221 mm de diametre. Support pour microplague

Nécessite un support universel. (quadruple) 15539024
Description Référence

Support pour tubes a essai 15519034 Support pour microplaques empilable

Support universel 15549034 (quadruple) .

Congu pour augmenter la capacité de
Insert en mousse pour tubes a essai de 22 & 25 mm Iagitateur vortex pour usage intensif jusqu’a
L’insert en mousse peut contenir (13) tubes a essai huit microplaques en empilant les plateaux

de 22 3 25 mm de diamétre. de support pour quatre plaques.
® Nécessite un support universel. Descrlptlon : Référence
Description Référence Support pour microplaques

Support pour tubes a essai 15529034 empilable 15599014
Support universel 15549034

Téte a coupelle”

Congue pour agiter 1 tube a la fois.
Description Référence

Téte a coupelle 15559014

Insert en mousse pour tubes a essai de 26 a 29 mm
e L’insert en mousse peut contenir (4) tubes a essai de
= & 26 a 29 mm de diameétre. Idéal pour les tubes a
centrifuger de 50 ml. Nécessite un support universel.

Description Référence s it uni l et |
Support pour tubes a essai_ 15539034 R:Fr;\polac:rr]rl:iaer:ts geg (;gLri\V:r:fsiournis avec
Support universel 15549034 P

I'agitateur vortex pour usage intensif. Le

couvercle du support universel permet

Ins’ert en mousse r_)lat_ . . d’agiter des objets de forme irréguliére.
Idéal pour les applications personnalisées. Peut étre Description Référence

coupé ou percé selon vos spécifications. Nécessite

. Support universel 15559034
Couvercle du support 16549034
Description Référence universel
Insert en mousse plat 15549014
Support universel 15549034

* A I’exception de ceux marqués d’un astérisque (*), les accessoires ne peuvent étre utilisés que sur les agitateurs vortex pour
usage intensif.



Agitateur vortex multi-tubes analogique

>> Agite jusqu’a 50
échantillons a la fois

>> Puissant moteur
permanent congu pour un
fonctionnement continu

>> Garantie de 5 ans

Informations pour la
commande

L’action de vortex est créée en maintenant la plaque située au-dessus
des récipients solidement en place grace a deux montants en acier
inoxydable (ce qui permet un mélange silencieux, sans cliquetis), tandis
que le plateau inférieur se déplace librement sur une orbite excentrique
de 3,6 mm. La plaque supérieure est facilement réglable en desserrant
les boutons et en la déplagant vers le haut ou vers le bas. Elle peut étre
écartée du plateau pour faciliter le retrait des échantillons. Les pieds a
ventouses amortissent les mouvements et empéchent I'appareil de
glisser sur les surfaces de travail. La base est construite en acier
inoxydable robuste avec une peinture résistante a la corrosion.
Agitateur vortex multi-tubes analogique

Le panneau avant incliné est doté d’'un commutateur pour les modes
marche, minuteur et veille, ainsi que de boutons pour la vitesse et le
temps. La vitesse variable, contr6lée par microprocesseur, assure un
mélange homogéne et uniforme. Le contrdle électronique de la vitesse
est réglable de 1200 a 2400 tr/min. La minuterie automatique est
réglable de 0 a 60 secondes pour des proceédures répétées simples.
Conditions de fonctionnement :

L’appareil peut fonctionner entre 4 et 40°C et entre 20% a 85%
d’humidité relative sans condensation.

Informations pour la commande :

Les appareils sont livrés avec un cordon de 234 cm et une fiche de type
européen plus des adaptateurs UK et CH. Vient également avec un jeu
de patins pour plateau et un support en mousse pour tubes a essai de
12 mm. Des supports supplémentaires en mousse a code couleur pour
différentes tailles de tubes, ainsi qu’un kit d’extension de montants qui
ajoute 15,2 cm aux montants pour accueillir des tubes allant jusqu’a
25,4 cm sont vendus séparément. Garantie limitée de 5 ans sur piéces
et main-d’ceuvre.

Spécifications

Plage de vitesses : de 1200 a 2400 rpm
Minuteur : de 0 a 60 secondes
Orbite : 3,6 mm

Charge maximale : 4,5 kg

Service nominal : Utilisation continue
Dimensions du plateau (L x I x H) : 18,4 x 31,1 cm
Dimensions hors tout (L x | x H) : 24,1 x 38,4 x 40,6 cm
Poids a I'expédition : 19 kg

Description

Agitateur vortex multi-tubes
analogique Fisherbrand™

Alimentation électrique Référence
230V |04 A|100W 15549004



Agitateur vortex multi-tubes numérique

>> Agite jusqu’a 50
échantillons a la fois

>> Puissant moteur
permanent congu pour un
fonctionnement continu

>> Garantie de 5 ans

Idéal pour les applications exigeant des résultats exacts et
reproductibles. La vitesse variable, contrblée par microprocesseur,
assure un mélange homogéne et uniforme. Affichages LED facile a lire
pour la vitesse et le temps. La plage de vitesse va de 500 a 2500 tr/min
et peut étre réglée par incréments de 25 tr/min en appuyant sur les
fleches augmenter/diminuer. La minuterie programmable peut étre
programmeée pour un fonctionnement de 1 seconde a 160 heures ou
pour fonctionner en mode continu. Un mode pulsé peut étre programmé
pour une durée fixe ou en continu. En mode durée fixe, l'unité s’arréte
et démarre par incréments prédéterminés de 1 a 59 secondes.

Conditions de fonctionnement :

L’appareil peut fonctionner entre 4 et 40°C et entre 20% a 85%
d’humidité relative sans condensation.

Informations pour la commande :

Les appareils sont livrés avec un cordon de 234 cm et une fiche de type
européen plus des adaptateurs UK et CH. Vient également avec un jeu
de patins pour plateau et un support en mousse pour tubes a essai de
12 mm. Des supports supplémentaires en mousse a code couleur pour
différentes tailles de tubes, ainsi qu’un kit d’extension de montants qui
ajoute 15,2 cm aux montants pour accueillir des tubes allant jusqu’a
25,4 cm sont vendus séparément. Garantie limitée de 5 ans sur piéces
et main-d’ceuvre.

Spécifications

500 a 2500 tr/min

Plage de vitesses :

Minuteur : De 1 seconde a 160 heures
Orbite : 3,6 mm
Charge maximale : 4,5 kg

Utilisation continue
18,4 x 31,1 cm
24,1 x 38,4 x 40,6 cm

Service nominal :
Dimensions du plateau (L x | x H) :
Dimensions hors tout (L x | x H) :

Poids a I'expédition : 19 kg

Informations pour la commande

Description Alimentation électrique Référence

Agitateur vortex multi-tubes 230V |0,4A|100W 15559004

numeérique Fisherbrand™

Accessoires

Description Capacité Couleur Cat. Description Capacité Couleur Référence
Support de tube a essaide 50 Gris 15569004 Support de tube a essaide 28 Blanc 15509014
10 mm 25 mm

Support de tube a essaide 50 Bleu 15579004 Support de tube a essaide 15 Rouge 15519014
12 mm 29 mm

Support de tube a essaide 50 Jaune 15589004 Coussinets de N/A Gris 15529014
13 mm remplacement

Portoir de tubes a essaide 50 Vert 15599004 (coussinets supérieur et

16 mm (pour tubes a inférieur)

centrifuger de 15 ml) Extension de montants N/A N/A 15539014




Avantage sur la

AGITATEURS VORTEX FISHERBRAND

-  Garantie de 5 ans sur pieces et main-d’ceuvre pour tous les produits

- Fabriqué aux Etats-Unis

- Tous les produits sont 50/60 Hz, marqués CE, testés et répertoriés par TUV, un laboratoire
d’essai reconnu au niveau national.

=  Prix compétitifs

- Fabrication sur mesure
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Fabriqué aux Etats-Unis
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